Montageanleitung / Montagebausatz
Mounting Instructions / Mounting set

Instructions de montage / Kit de montage

MS AZ 17

MS AZ 17 R/P Einbau rechtwinklig zur Schutztiir
Mounting right-angled to safety guard
Montage perpendiculaire au protecteur
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Legende
Linsenschraube M4 x 30 nach ISO 7380
Linsenschraube M4 x 10 nach ISO 7380
Scheibe nach DIN 433-4,3
Befestigungsplatte AZ 17/AZM 170
U-Profil AZ 17
Befestigungswinkel AZ 17

icht im Lieferumfang:
Sicherheitsschalter AZ 17
Betatiger AZ 17-B6
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. Legend

english 1 Roundhead screw M4 x 30 per ISO 7380
2 Roundhead screw M4 x 10 per ISO 7380
3 Washer per DIN 433-4,3
4 Mounting plate AZ 17/AZM 170
5 U-profile AZ 17
6 Mounting angle AZ 17
Not provided:

7 Safety switch AZ 17

8 Actuator AZ 17-B6

MS AZ 17 P

francais

Hinweis

Note

Remarque

Einbau parallel zur Schutztiir
Mounting parallel to safety guard
Montage paralléle au protecteur

Légende
Vis TCB M4 x 30 suivant ISO 7380
Vis TCB M4 x 10 suivant ISO 7380
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3 Rondelle suivant DIN 433-4,3

4 Plague de montage AZ 17 / AZM 170
5 Profil oméga AZ 17

6 Equerre AZ 17

A commander séparément:

7 Interrupteur de sécurité AZ 17

8 Actionneur AZ 17-B6

Die Montagebauséatze sind nur in Verbindung
mit Betatiger AZ 17-B6 zu verwenden.

The mounting sets can only be used in
conjunction with actuator AZ 17-B6.

Les kits de montage peuvent seulement
étre utilisés avec I'actionneur AZ 17-B6.
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Istruzioni di montaggio / Kit di montaggio M S AZ 1 7

Instrucciones de montaje / Grupos de montaje
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MS AZ 17 R/P Montaggio perpendicolare alla porta di protezione MS AZ 17 P Montaggio parallelo alla porta di protezione
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Montaje perpendicular al protector de seguridad
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Montaje paralelo al protector de seguridad
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italiano Legenga aAs= TER
1 vite a testa bombata M4 x 30 a norma ISO 7380 1. 1S0%3 M4 <30 (180 7380 )
2 vite a testa bombata M4 x 10 a norma ISO 7380 2. 18043 M4x10 (150 7380 )
3 rosetta a norma DIN 433-4,3 3. DINEEz 4. 3-NRST ( DIN 433)
4 piastra di fissaggio AZ 17/AZM 170 4 TOFAL=EILm R AZT7/AZM 170
5  profilato a C AZ 17 o YoeTATIL Azl
6 squadretta di fissaggio AZ 17 6 NTyTAy LT AZTT
Non in dotazione: =R
7 interruttore di sicurezza AZ 17 7. =TT A RTRAUF AZ17
8 attuatore AZ 17-B6 8. T7UT1I—%AZ 1786
espafiol Leyenda Avvertenza | kit di montaggio sono da utilizzare esclusivamente
1 Tornillo de cabeza redonda M4 x 30 segun ISO 7380 per attuatori AZ 17-B6.
Tornillo de cabeza redonda M4 x 10 segun ISO 7380
Arandela segun DIN 433-4,3 Advertencia Los grupos de montaje solamente pueden ser
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4 Pletina de fijacion AZ 17/AZM 170

5 Perfil en U AZ 17

6 Angulo de fijacion AZ 17 EE
No suministrados:

7 Interruptor de seguridad AZ 17

8 Actuador AZ 17-B6
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utilizados con el actuador AZ 17-B6.
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