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Bandscheefloopschakelaar
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•  Metalen behuizing
•  Tastschakeling,  

Wisselcontact met dubbele onderbreking
•  Tastschakeling verkrijgbaar met 

contactoverlapping of -staffeling
•  Sprongschakeling,  

Wisselcontact, met dubbele onderbreking
•  2 kabelingangen
•  Bandscheefloophefboom in 

verschillende rollenlengtes verkrijgbaar
•  Beschermingsgraad IP67
•  Geschikt voor zware werking

Goedkeuring

Bestelvoorbeeld

Technische gegevens
Voorschriften: IEC/EN 60947-5-1
Behuizing: Grijs gietijzer, 

verzinkt en gelakt
Beschermingsgraad: IP67 volgens EN 60529
Contactmateriaal: Zilver
Schakelelementen: Sprongschakeling, 

Wisselcontact  
met 2 galvanisch

gescheiden contactbruggen, 
Tastschakeling, Verbreekcontact  

gedwongen verbrekend A
Schakelsysteem: Sprong- en Tastschakeling
Aansluitwijze: Schroefaansluiting M 4
Kabeldoorsnede: max. 2,5 mm²

(incl. adereindhulzen)
Uimp: 
- sprongschakeling: 4 kV 
- tastschakeling: 6 kV
Ui:  
- sprongschakeling: 250 V 
- tastschakeling:: 400 V 
- bestelindex -t:  500 V
Ithe:  16 A
Ie/Ue:  
- sprongschakeling: 4 A / 230 V 
- tastschakeling: 4 A / 400 V
Gebruikscategorie: AC-15
Kortsluitbeveiliging:  16 A gL/gG D-zekering
Contactopening:  
- sprongschakeling:  max. 2 x 2,5 mm 
- tastschakeling : max. 2 x 2 mm
Omschakeltijd: 35 ms
Na-dendertijd: 5 ms
Omgevingstemperatuur: −30 °C … + 90 °C
Mech. levensduur: 10 miljoen schakelingen
Schakelfrequentie: max. 3000/h

Contactvarianten
1 maakcontact (NO) 
1 verbreekcontact (NG)

Sprongschakeling
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2 maakcontacten (NO) 
2 verbreekcontacten (NG)
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➀ 250-➁z-➂-➃
Nr. Optie Beschrijving

➀ M. Sprongschakeling
T. Tastschakeling

➁ 11 1 maakcontact (NO) /  
1 verbreekcontact (NG)

22 2 maakcontacten (NO) /  
2 verbreekcontacten (NG)

➂ Keuze van de hefbomen  
zie pagina 1-159

➃ t Tropen- en temperatuur-
bestendig model van  
- 40 ºC tot + 200 °C

1276 Vergulde contacten
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Bestelvoorbeeld
Bandscheefloophefboom  
243 Bestelindex -243
966  Bestelindex -966
1224  Bestelindex -1224

Bandscheefloophefboom 243

Bandscheefloophefboom 966

Bandscheefloophefboom 1224


