Micro interruptores

Moo Variantes de contactos

0. |

* Invélucro plastico

¢ Durabilidade muito alta

 Inversor com interrupgéo simples

® Accao rapida com contactos
auto-limpantes

* Dimensdes do invélucro
conforme DIN 41635-B

e Conexao para soldar, encaixar
ou aparafusar

¢ Disponivel cabeca telescopica

¢ Disponiveis varios actuadores

Certificados

g

Dados para a encomenda

M 610-11-0-@
Nr. Inserir Descricao
@® 20 Conexao soldada
com furo
21 com colar
30 Terminal ficha
60 Terminal parafuso
@ AuNi Contatos revestidos
de ouro para baixas
tensdes DC
SCHMERSAL

Normas: IEC/EN 60947-5-1
Invélucro: termopléstico reforgcado

com fibra de vidro
Actuador: termoplastico

IP 40, conexdes: IP 00
acordo com EN 60529
Grau de contaminacéo por sujidade: 2
Material de contacto: prata dourada
Tipo de contactos: Inversor com
interrupgao simples
comutacao de
actuagao rapida com
contacto auto-limpante
terminal soldado,

ficha ou parafuso

Tipo de protecgao:

Sistema de comutacgéo:

Tipo de conex&o:

Seccéo: max. 2,5 mm?

(incl. bucha aderente)
Uimp: 4 kV
U; 250V
lihe: 4 A
Categoria de aplicacéo: AC-15
le/Ug: 2,5A /230 VAC

Proteccao contra
curto circuito: 6 A gG fusivel D de

acordo DIN EN 60269-1

Forca de accionamento: aprox. 1,2 N
Forga de rejeigéo: min. 0,3 N
Capacidade de abertura

do contacto: 0,3 mm
Tempo de comutagao: =10 ms

(numa velocidade de
accionamento de 10 mm/min
junto ao pino de accionamento

Duracao do impacto: =<1,5ms
Temperatura ambiente: -30°C...+85°C
Durabilidade mecénica: 10 milhdes

de operacdes
em 0.8 A/400V,
cos p=0,4
max. 1000/h
min. 1 mm/min

Frequencia de actuagéo:
Velocidade de actuagéo:
Precisao da repetibilidade
do ponto de actuacao: -

Ao conectar os equipamentos é importante
manter a distancia de isolamento em relagéo a
outros equipamentos e / ou objetos metalicos.

A posicéo das alavancas pode ser alterada po-
steriormente!

O diagrama de comutagao apresentado esta
relacionado com o percurso de actuagao.

Contacto inversor com dupla interrupcao
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Micro interruptores

Actuador 1A Actuador 1C Actuador 1E

9.8

Sedes das alavancas | ] 1] Sedes das alavancas | 1] 1] Sedes das alavancas | Il 1]
Percurso total [mm] 2,70 1,90 1,50 Percurso total [mm] 2,10 1,50 1,20 Percurso total [mm] 2,60 1,80 1,40
Percurso antecedente [mm] 1,50 1,05 0,80 Percurso antecedente [nm] 1,20 0,80 0,65 Percurso antecedente [mm] 1,45 1,00 0,75
Diferencga de percurso [mm] 0,60 0,45 0,35 Diferenga de percurso [mm] 0,50 0,35 0,25 Diferenca de percurso [mm] 0,50 0,35 0,25
Forca de accionamento [N] 0,36 0,52 0,6 Forca de accionamento [N] 0,47 0,67 0,87 Forga de accionamento [N] 0,38 0,54 0,70
Forga min. de Forca min. de Forca min. de

restabelecimento [N] 0,10 0,14 0,18 restabelecimento [N] 0,13 0,18 0,23 restabelecimento [N] 0,11 0,15 0,19

e Largura do rolo: 2,7 mm

Certificados Certificados Certificados

Cce ce Cce

M 610-11-0-1A-@-® M 610-11-®-1C-2-® M 610-11-O-1E-@-O®
Nr. Inserir Descricao Nr. Inserir Descricao Nr. Inserir Descricao
® 20 Conexao soldada ® 20 Conexao soldada ® 20 Conexao soldada
com furo com furo com furo
21 com colar 21 com colar 21 com colar
30 Terminal ficha 30 Terminal ficha 30 Terminal ficha
60 Terminal parafuso 60 Terminal parafuso 60 Terminal parafuso
@ Ponto de apoio Il @) Ponto de apoio Il @ Ponto de apoio I
| Ponto de apoio | | Ponto de apoio | | Ponto de apoio |
1l Ponto de apoio llI 1l Ponto de apoio Il I Ponto de apoio llI
® AuNi Contatos revestidos ® AuNi Contatos revestidos ® AuNi Contatos revestidos
de ouro para baixas de ouro para baixas de ouro para baixas
tensdes DC tensdes DC tensdes DC
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Micro interruptores

Actuador 1D

Pino telescépico 2S

Conexao soldada com furo
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Conexao soldada com colar

Sedes das alavancas | 1 1 Pino de accionamento telescépico 2S
Percurso total [mm] 3,50 2,50 1,90
Percurso antecedente [mm] 1,90 1,40 1,00 Percurso total [mm] 2,50
Diferenga de percurso [mm] 0,80 0,55 0,40 Percurso antecedente [mm] 0,50
Forca de accionamento [N] 0,28 0,40 0,52  Diferenga max. de percurso [mm] 0,20
Forca min. de Forga de accionamento [N] 2,10
restabelecimento [N] 0,08 0,11 0,14  Forga min. de restabelecimento [N] 0,30
Terminal ficha
o o
4119 [0 [0
oL M25
Terminal parafuso
Certificados Certificados

Cce ce

M 610-11-D-1D-@-3 M 610-11-0-2S-@ Conex&o soldada com furo Sufixo -20
Nr. Inserir Descricdo Nr. Inserir Descricdo Conexao soldada com colar Sufixo -21
Terminal ficha Sufixo -30
® 20 Conexao soldada ® 20 Conexao soldada Terminal parafuso Sufixo -60
com furo com furo
21 com colar 21 com colar
30 Terminal ficha 30 Terminal ficha
60 Terminal parafuso 60 Terminal parafuso
@ Ponto de apoio Il @) AuNi Contatos revestidos
| Ponto de apoio | de ouro para baixas
1l Ponto de apoio llI tensbes DC
® AuNi Contatos revestidos
de ouro para baixas
tensdes DC
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