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Schlüsseltransfer-System

EX-SHGV-…-2G/D
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• Ex-geprüft
• Befestigungsmaße nach EN 50041
• Metallgehäuse
• weitgehend öl- und benzinbeständig

Prüfzeichen

L

Bestelldaten
EX-SHGV/À01/Á+Â-2G/D

Nr. Einfügen Beschreibung 

À B Schließzylinder Rückseite
L Schließzylinder links
R Schließzylinder rechts

Á z.B. 201 individuelle Schlüssel-
nummer

Â z.B. EX-BO    Auswahl der Betätiger 
ab Seite 65

Technische Daten
Gerätekategorie: L II 2GD
Explosionsschutz: c 85°C X
Vorschriften: EN 13463-1, EN 61241-0
Bauart: Befestigung DIN EN 50041
Gehäuse: AlSi 12 lackiert
Max. Schlagenergie: darf nur geschützt 

eingebaut werden
Betätigungs-
geschwindigkeit: max. 1 m/s
Mechanische Lebensdauer: 10 Millionen

Schaltspiele
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• für 2 Schließzylinder

Prüfzeichen

L

EX-SHGV/ÀD1/Á/Â+Ã-2G/D

Nr. Einfügen Beschreibung 

À L Schließzylinder links
R Schließzylinder rechts

Á z.B. 201 individuelle Schlüssel-
nummer für Schließ-
zylinder links oder rechts

Â z.B. 34 individuelle Schlüssel- 
nummer für zweiten 
Schließzylinder

Ã z.B. EX-BO    Auswahl der Betätiger 
ab Seite 65

SHGV/R1/..

SHGV/B1/..SHGV/L1/..
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Schlüsseltransfer-System

Systemkomponenten

Betätiger EX-BO

Betätiger EX-BOW

Betätiger EX-BOR

Betätiger EX-BOWR

Bestelldaten
Betätiger EX-BO
Betätiger EX-BOW
Betätiger EX-BOR
Betätiger EX-BOWR




