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Schlüsseltransfer-System

EX-SHGV-…-3G/D
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• Ex-geprüft
• Einbaubohrung 22,3 mm
• Metallfrontring
• weitgehend öl- und benzinbeständig

Prüfzeichen

L

Bestelldaten
EX-SHGV/ESS21S2/À/103-3G/D

Nr. Einfügen Beschreibung 

À z.B. 201 individuelle Schlüssel-
nummer 

Hinweis
Kontaktvarianten
Konatktelement EF103.1 1Öffner/1Schließer
Konatktelement EF103.2 1 Öffner/1Schließer
im Lieferumfang enthalten.

Werden mehr Kontakte benötigt
bitte auf Anfrage.

Technische Daten
Gerätekategorie: L II 3GD
Explosionsschutz: Ex nL IIC T5 X

Ex tD A22 IP65 T110°C X
Vorschriften: IEC 60947-1

IEC 60947-5-1
EN 61241-1
EN 60079-0

EN 60079-15
Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Frontplattendicke: 1,5 … max. 6 mm
Einbaurastermaß: 50 x 50 mm
Max. Schlagenergie: darf nur geschützt 

eingebaut werden
Betätigungs-
geschwindigkeit: max. 1 m/s
Schutzart: Schlüsselwahlschalter: IP 65

Kontaktelement: IP 44
Kontaktelement: Wechsler mit Doppel-

unterbrechung Form Zb, 
galvanisch getrennte 

Kontaktbrücken,
zwangsöffnende Öffner

Kontaktmaterial: Feinsilber
Anschlussart: Schraubklemmen
Ui: 36 VDC
Ii: 100 mA
Pi: 0,9 W
Ci: ~ 0
Li: ~ 0
Gebrauchskategorie: AC-15, DC-13
Ie/Ue: 6 A / 250 VAC

4 A / 24 VDC
Kurzschlussschutz: 6 A gG D-Sicherung
Umgebungstemperatur: 0 °C … + 70 °C
Mechanische Lebensdauer: 10 Millionen

Schaltspiele

Kontaktvarianten
1 Schließer
1 Öffner
EF 103.1

EF 103.2
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