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1. Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert die erforderlichen Informatio-
nen fir die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie
die Demontage des Sicherheitsschaltgerates. Die Betriebsanleitung ist
stets in einem leserlichen Zustand und zuganglich aufzubewahren.

1.2 Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal

Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen
duarfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes
Fachpersonal durchgefihrt werden.

Installieren und nehmen Sie das Geréat nur dann in Betrieb, wenn Sie die
Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den gelten-
den Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung vertraut sind.

Auswahl und Einbau der Gerate sowie ihre steuerungstechnische Einbin-
dung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlagigen Gesetze und
normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller gekniipft.

1.3 Verwendete Symbolik

Information, Tipp, Hinweis:
Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen.

Vorsicht: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kdnnen
Stoérungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.

Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann ein
Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine
die Folge sein.

1.4 BestimmungsgemaRer Gebrauch

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer
Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu
Ubernehmen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer
Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen.

Das Sicherheitsschaltgerat darf ausschlielich entsprechend der
folgenden Ausflihrungen oder fiir durch den Hersteller zugelassene
Anwendungen eingesetzt werden. Detaillierte Angaben zum Einsatzbe-
reich finden Sie im Kapitel ,Produktbeschreibung®.

1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sowie landesspezifische
Installations-, Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften sind zu
beachten.

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den
Schmersal Katalogen bzw. dem Online-Katalog im Internet
unter www.schmersal.net.

Alle Angaben ohne Gewéhr. Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, vorbehalten.

Restrisiken sind bei Beachtung der Hinweise zur Sicherheit sowie
der Anweisungen bezuglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und
Wartung nicht bekannt.
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1.6 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemafer
Verwendung oder Manipulationen kénnen durch den Einsatz
des Sicherheitsschaltgerates Gefahren fiir Personen oder
Schaden an Maschinen- bzw. Anlagenteilen nicht ausge-
schlossen werden.

1.7 Haftungsausschluss

Fir Schaden und Betriebsstérungen, die durch Montagefehler oder
Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung
Ubernommen. Firr Schaden, die aus der Verwendung von nicht durch
den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehdrteilen resultieren, ist
jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenmachtige Reparaturen, Umbauten und Veranderungen

sind aus Sicherheitsgriinden nicht gestattet und schlielen eine Haftung
des Herstellers flir daraus resultierende Schaden aus.

2. Produktbeschreibung

2.1 Typenschliissel
Diese Betriebsanleitung ist gultig fir folgende Typen:

RS651-222-0-®

Nr. | Option Beschreibung
5 Grauguss, lackiert
6 Duroplast
Ohne Meldeleuchte
G024 Meldeleuchte, rot (24 VDC)
G115 Meldeleuchte, rot (115 VAC)
G230 Meldeleuchte, rot (230 VAC)
® Standardausfiihrung
(ohne DuplineSafe® Eingangsmodul)
DS Optional mit integriertem DuplineSafe®

Eingangsmodul

Nur bei ordnungsgemaRer Ausfiihrung der in dieser Betriebs-
anleitung beschriebenen Umbauten bleibt die Sicherheitsfunk-
tion und damit die Konformitat zur Maschinenrichtlinie erhalten.

2.2 Sonderausfiihrungen

Fir Sonderausfiihrungen die nicht im Typenschlissel unter 2.1 auf-
geflhrt sind gelten die vor- und nachgenannten Angaben sinngeman,
soweit diese mit der serienmaRigen Ausfiihrung uUbereinstimmen.

2.3 Bestimmung und Gebrauch

Seilzug-Notschalter werden an den Stellen eingesetzt, wo ein NOT-
HALT-Befehl von jedem Punkt einer Maschine, einer Einrichtung oder
einer Anlage erreichbar sein muss. Durch Zug an dem gespannten
Zugseil wird ein NOT-HALT-Befehl geschaltet.

Der zweiseitig wirkende Seilzug-Notschalter verfugt tber eine

Seilzug- und Seilrissiiberwachung. Bei Seilzug oder Seilriss werden

die Offnerkontakte zwangsweise gedffnet und die SchlieRerkontakte
geschlossen. Danach kann der Seilzug-Notschalter nur durch manuelle
Entriegelung wieder in den Betriebszustand versetzt werden. Das Gerat
ist geeignet flr raue Umgebungbedigungen.

Die Ausfliihrung mit Bestellindex -DS ist mit einem netzwerkfahigen
DuplineSafe®-Eingangsmodul ausgestattet.

Das NOT-HALT-Signal wird mittels DuplineSafe® Eingangsmodul Giber
den Dupline® 2-Draht-Installationsbus auf ein Sicherheitsrelais tbertra-
gen, welches nachgelagerte Geréate sicher abschaltet.
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Nach Installation des DuplineSafe® Eingangsmoduls sind
dessen technischen Daten und Sicherheitskennwerte fiir
das Gesamtgerat zu beachten. Details entnehmen Sie bitte
der Betriebsanleitung des DuplineSafe® Eingangsmoduls im
Online-Katalog unter www.schmersal.net.

Das Gesamtkonzept der Steuerung in welche die Sicher-
heitskomponente eingebunden wird, ist nach den relevanten
Normen zu validieren.

2.4 Technische Daten

Vorschriften: IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, ISO 13850, EN 620

Gehause / Deckel: RS655: Grauguss, lackiert;
RS656: Duroplast

Schutzart: IP66, IP67 gem. IEC 60529
Schutzklasse RS655 bzw. RS656: | bzw. I, @
Verschmutzungsgrad: 3
Kontaktmaterial: Silber

Schaltglieder: Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb,
2 SchlieRer / 2 Offner
© |IEC 60947-5-1 Sprungschaltung,

zwangséffnende Offner

Schaltsystem:

Anschlussart: Klemmleiste
Anschlussquerschnitt: 0,5...2,5mm?
eindrahtig und feindrahtig mit Aderendhiilsen

Leitungseinfihrung: 2 x M25
Bemessungsstolispannungsfestigkeit Ui, 4 kV
Bemessungsisolationsspannung U;: 300V
Thermischer Dauerstrom l,: 6A
Gebrauchkategorie: DC-13, AC-15
Bemessungsbetriebsstrom / -spannung |I./U.: 3A/24VDC
3A/230 VAC

Kurzschlussschutz: 6 A gG D-Sicherung
Bedingter Kurzschlussstrom: 400 A
Betatigungskraft: 18 N
Umgebungstemperatur: —-40°C ... +70°C
- mit Meldeleuchte: -25°C ... +60 °C
Mechanische Lebensdauer: 100.000 Schaltspiele
Meldeleuchte (optional): LED rot
24 VDC, 115 VAC, 230 VAC

Maximale Seillange: 2x 100 m

Merkmale: Seilzug- und Seilrissfunktion

Abweichende Daten der Dupline®-Variante -DS

Versorgungsspannung: 8,2VDC
Stromaufnahme: 1,0 mA
Gerateabsicherung: intern kurzschlussfest
Bemessungsstofispannungsfestigkeit Ui, 800V
Bemessungsisolationsspannung U;: 30 vDC

Anschlussquerschnitt:
- Leiter starr:
- Leiter flexibel mit Aderendhiilse:

min. 0,2 mm?, max. 4 mm?
min. 0,25 mm?, max. 2,5 mm?

2.5 Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften: 1ISO 13849-1
B.oo (Offner-Kontakt): 100.000
Gebrauchsdauer: 20 Jahre
MTTE, = B1op Nop — dop X hop X 3600 s/h

0,1 X Nop tcycle

(Ermittelte Werte konnen in Abhangigkeit der applikationsspezifischen
Parameter h,,, d,, und t,, sowie der Last variieren.)

Werden mehrere Sicherheitskomponenten in Reihe geschaltet, wird

der Performance Level nach ISO 13849-1 aufgrund verringerter Fehler-
erkennung unter Umstanden reduziert.
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3. Montage

3.1 Allgemeine Montagehinweise

Die Montage darf nur im spannungslosen Zustand und von
autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Den Seilzug-Notschalter in der Mitte der Anlage montieren. Es stehen
zwei Befestigungsbohrungen zur Verfigung. Den Seilzug-Notschalter
so montieren, dal ein Entriegeln und Riickstellen von Hand nach
einem NOT-HALT-Befehl maglich ist. Das Zugseil nach Vorgabe anbrin-
gen (siehe Abbildung 1).

GemaR IEC 60947-5-5 (EN 620) ist darauf zu achten, dass
die maximale senkrechte Zugkraft bis zur Betatigung von
200 N (125 N) und der maximale Weg von 400 mm (300 mm)
nicht Gberschritten werden.

Fur das Erreichen des nétigen Betatigungsweges ist ausrei-
chend Raum vorzusehen.

Es ist darauf zu achten, dass das Zugseil im gespannten Zu-
stand immer gerade verlauft und sicher zu stellen, dass das
Zugseil (auch bei Umlenkung) immer in der richtigen Position
verbleibt.

AuRere Einfliisse (Temperaturschwankung, Alterung) kénnen
sich auf die Eigenschaften des Zugseils auswirken.

Die Hinweise der Norm ISO 13850 sind zu beachten.

©@ 0 © ®
Abbildung 1
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3.2 Abmessungen
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Das Zugseil @ an den Verbindungsstellen mit je einer Kausche @ und zwei Seilklemmen @ versehen. Die erste Seilklemme unmittelbar
hinter der Kausche anbringen. Im Kauschenbereich ist die PVC-Ummantelung des Zugseiles zu entfernen. Die Vorspannung der Federn @
mit Hilfe der Spannschlésser ® / Seilspanner ® so einjustieren, dass der Hebel in Mittelstellung steht und dass bei Bruch oder Aushéngen
des Zugseiles die Gegenseite den NOT-HALT-Befehl auslost. Die zu verwendende Zugfeder beinhaltet eine Dehnungsbegrenzung.

Schaltweg x: max. 400 mm (300 mm nach EN 620)
Stiitzpunktabstand L: max. 3 m

3.3 Zubehor Seilzugsystem

Nr. Bezeichnung

@ | Zugseil PWR-xM

® | Augenschraube BM8X70-A2
(inkl. Mutter) BM10X40

Ankerhaken
(inkl. 2 Muttern und Unterlegscheiben)

ACC-EBLT-M8-RVA
ACC-EBLT-M10-RVA
ACC-EBLT-M8
ACC-EBLT-M10

® | Zugfeder ACC-RS65X-TS

@ | Seilklemme SEILKLEMME 3MM
SEILKLEMME 5MM

® | Spannschloss ACC-TBLE-RVA
SPANNSCHLOSS M6

® | Seilspanner S 900

@ | Seilkausche SEILKAUSCHE 3MM

SEILKAUSCHE 5MM

SCHMERSAL

Bestellnummer | Beschreibung

auf Anfrage Roter PVC-Mantel, Stahlseele @ 3 mm
Gesamtdurchmesser 5 mm

101192471 Edelstahl

101084928 Stahl, verzinkt

103031496 Edelstahl

103031499 Edelstahl

103031495 Stahl, verzinkt

103031498 Stahl, verzinkt

103032772 Zugfeder Edelstahl mit Dehnungsbegrenzung

101203477 Edelstahl

101203478 Edelstahl

103031494 M8 (Edelstahl), 180 ... 250 mm

101087930 M6 (Stahl, verzinkt), 145 ... 225 mm

101186704 Einfache und Zeit sparende Einstellung

101203472 Edelstahl

101203476 Edelstahl

3



Betriebsanleitung
Seilzug-Notschalter

4. Elektrischer Anschluss

4.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss

Der elektrische Anschluss darf nur im spannungslosen Zustand
und von autorisiertem Fachpersonal durchgefihrt werden.

Zentrale Anschlussklemmleiste:

0,5...2,5 mm?
8-9 mm

Zur Leitungseinflihrung sind geeignete Kabelverschraubungen mit
entsprechender Schutzart zu verwenden. Um das Gerat vor Kondens-
wasser aufgrund von grofen Temperaturschwankungen zu schitzen,
empfehlen wir den Einsatz eines Druckausgleichselementes. Die nicht
benutzte Einflhrungséffnung ist mit einer Verschlussschraube in geeig-
neter Schutzart zu verschlieRen.

Nach erfolgter Verdrahtung Gehausedeckel aufbringen und Schrauben
gleichmaRig anziehen (Anzugsdrehmoment 3 Nm).

Die Baureihe verflgt Uber eine geschlossene Schalteinsatz-
abdeckung (vgl. Abbildung 2) der Schaltwelle, Nocken sowie
den Schaltkontakten. Die Verwendung der Schalteinsatz-
abdeckung ist zwingend erforderlich und dient neben der
konstruktiven Leitungsfiihrung auch als Schutz gegen Staub
und Schmutz.

Abbildung 1

Abbildung 2

A: Schalteinsatzabdeckungen

Zur Vermeidung von Beschadigungen der Leitung durch
mechanische Einfliisse ist das Verlegen einer Leitungs-
reserve im freien Raum unter der Schalteinsatzabdeckung
nicht zulassig.

4.2 Kontaktvarianten
Alle Offner zwangséffnend ©.

2 SchlieRer / 2 Offner

12 ®

43— —44 o,
2122

Im Auslieferungszustand sind sowohl die beiden Offnerkontakte als
auch die beiden SchlieRerkontakte auf eine Seite der zentralen An-
schlussklemmleiste aufgelegt. Die andere Seite der Klemmleiste dient
dem anwenderseitigen Anschluss.

Das Anschlussdiagramm befindet sich bei allen Varianten mit
zentraler Anschlussklemme im Deckel des Schalters. Neben den
aufgelegten Schaltkontakten stehen Klemmen ("signal return”) fir die
Rickfuhrung der Signalleitungen bei Reihenschaltung zur Verfiigung.

RS655
RS656

signal A signalh  NC NC NC | NC NO | NO NO | NO " L1
return | retun | Stin| Stout| S2in| S2out| Stin|Stout| S2in| S20ut [

Abbildung 3

4.3 Anschluss Meldeleuchte

Die Meldeleuchte ist an den Klemmen X3.1 und X3.2 anzuschlie-

Ren (siehe Abbildung 3). Geschaltet wird die Meldeleuchte (iber den
SchlieRerkontakt des Schaltelementes S1, aufgelegt auf die Klemmen
X2.1 und X2.2 (optional tiber den SchlieRerkontakt des Schaltelemen-
tes S2).

Das jeweilige Potential (X1 / X4) kann tUber den Anschluss an die inte-
grierte Platine zum nachsten Teilnehmer weitergeschliffen werden.

4.4 Zubehor zur Leitungseinfiihrung

Bestell-
nummer

Zubeh6r zur
Leitungseinfiihrung

Anzugs-
drehmoment
Kabelverschraubung, Messing vernickelt:
ACC-CGLD-M25-MS
ACC-CGLD-P-M25-MS

mit Druckausgleichselement
Verschlussschraube, Messing vernickelt:
ACC-BPL-M25-MS

Kabelverschraubung, Kunststoff:
ACC-CGLD-M25

ACC-CGLD-P-M25

mit Druckausgleichselement
Verschlussschraube, Kunststoff:
ACC-BPL-M25

103006012 | 8 Nm
103031489 | 10 Nm

103006010 | 8 Nm
103032752 | 10 Nm

103031491 | 10 Nm

103032753 | 10 Nm
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4.5 Montage des DuplineSafe® Eingangsmoduls

Vor der elektrischen Installation muss das DuplineSafe® Eingangsmodul
gemaR den Vorgaben von Dupline® addressiert und parametriert
werden (www.dupline.com). Dazu ist der Mehrfachsteckverbinder von
der Steckleiste zu I6sen und nach erfolgter Adressierung wieder auf die
Steckleiste aufzustecken.

DUPLINE
°

Abbildung 4

SchlieRen Sie die Leitungen des DuplineSafe® Installationsbusses an
die auf der Leiterplatte vorgesehenen und mit DUP+ / DUP- bezeichne-
ten Klemmen (Anzugsdrehmoment 0,6 Nm) an. Die gegeniiberliegen-
den mit DUP+ / DUP- bezeichneten Klemmen dienen der Verbindung
zum nachsten Dupline® Busteilnehmer.

Leitung Dupline®

Leiter starr: 0,2 ... 4 mm?
Leiter flexibel: 0,25 ... 2,5 mm?

e

8-9 mm

Der Offnerkontakt des Schaltelementes ist im Auslieferzustand bereits
auf die Dupline® Klemmleiste aufgelegt.

Zum ordnungsgemalen Betrieb sind die Installationsvorschriften des
DuplineSafe® Eingangsmoduls zu beachten.

Zur Versorgung der DuplineSafe® Eingangsmodule ist ein Kanal-
generator sowie ein DuplineSafe® Sicherheitsrelais erforderlich.

4.6 Zubehér DuplineSafe®

Zubehér DuplineSafe® Bestell-
nummer
DuplineSafe® Konfigurier- und Test-Einheit GS73800080 | 103010115
Dupline®-Master-Kanalgenerator SD2DUG24 103033128
DuplineSafe® Sicherheitsrelais GS38300143 230 103010174
Leitungsabschluss DT01 103010203

SCHMERSAL
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5. Inbetriebnahme und Wartung

5.1 Funktionspriifung

Das Sicherheitsschaltgerat ist hinsichtlich seiner Sicherheitsfunktion zu
testen. Hierbei ist vorab Folgendes zu gewahrleisten:

1. Fester Sitz des Seilzug-Notschalters

2. Unversehrtheit der Leitungseinfiihrung und -anschllsse

3. Uberpriifung der Schalterfunktion durch Betétigung des Zugseiles

5.2 Wartung

Bei sorgfaltiger Montage, unter Beachtung der oben beschriebenen Hin-

weise, ist nur eine geringe Wartung notwendig. Bei rauen Betriebsbedin-

gungen empfehlen wir eine regelmaRige Wartung mit folgenden Schritten:

1. Prufen des Hebels auf Leichtgangigkeit durch Betatigung

2. Prifen der ordnungsgemafen Verrastung nach Betatigung des
Seilzug-Notschalters

3. Entfernen von Schmutzresten

4. Uberpriifung des Zugseils (und etwaiger Umlenkrollen) auf Schaden
und festen Sitz

5. Prufen der Leitungseinfiihrung und -anschliisse

Beschéadigte oder defekte Gerite sind auszutauschen.

6. Demontage und Entsorgung

6.1 Demontage
Das Sicherheitsschaltgerat ist nur in spannungslosem Zustand zu
demontieren.

6.2 Entsorgung
Das Sicherheitsschaltgerét ist entsprechend der nationalen Vorschriften
und Gesetze fachgerecht zu entsorgen.
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7. EU-Konformitatserklarung

Original

Typ:

EU-Konformitatserklarung

Bezeichnung des Bauteils:

Beschreibung des Bauteils:

gEHmE

hina

SCHMERSAL

Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336

201712 Shanghai / Qingpu

P.R.CHINA

http://www.schmersal.com.cn

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend aufgefiihrten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den
Anforderungen der unten angefiihrten Europaischen Richtlinien entsprechen.

RS655 / RS656

siehe Typenschlussel

Seilzug-Notschalter fiir Sicherheitsfunktion

RSAL

(optional mit integriertem DuplineSafe® Eingangsmodul®)

Einschlagige Richtlinien: 2006/42/EG Maschinenrichtlinie
2014/30/EU "EMV-Richtlinie
2011/65/EU RoHS-Richtlinie

EN 60947-5-1:2017

EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015

EN 620:2002 + A1:2010

EN ISO 13849-1:2015

Angewandte Normen:

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Bevollmachtigter fiir die Zusammen-
stellung der technischen Unterlagen:

Ort und Datum der Ausstellung: Shanghai, 15. Juli 2019

Rechtsverbindliche Unterschrift
Uwe Seeger
Geschaftsfiihrer

RS655-RS656-A-DE

Die aktuell giiltige Konformitatserklarung steht im Internet
unter www.schmersal.net zum Download zur Verfiigung.

(i) 2 €

EEETAFXHE (L) BRAF

Production site:
SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Cao Ying Road 3336 Mgk kT A X 7 P 33365
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal 201712 Shanghai / Qingpu, P.R.CHINA tigm: 201712

Deutschland

Telefon: +49 202 6474-0 Phone: +86 21 63758287 % 02163758287

Telefax: +49 202 6474-100 Fax: +86 21 69214398 L. 02169214398

E-Mail:  info@schmersal.com E-Mail:  info@schmersal.com.cn

Internet: www.schmersal.com Internet: www.schmersal.com.cn Mk www.schmersal.com.cn
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