Interruptores de pedal

LKF
Normas: IEC/EN 60947-5-1 Conmutador unipolar
VDE 0113 parte 1 R
Caja: termoplastico 4BV
resistente a choques 28U S BK
Pedal: termoplastico
resistente a choques Conmutador bipolar
Conexionado: Cableado a medida del L R

cliente con cable adecuado 4% SEE
(con 1 PW: dmax. 6,5 mm  2WH SBK 7pu” 68BN
con 2 PW: dmax. = 8,5 mm);
Sufijo de referencia -2m:
cable de conexién permanente,
3x0,5mm?2 06 x0,5mm?2,

62 265

2 m de longitud
: ‘ Proteccion: IP 65 son cable,
! u IP 43 sin cable
| A segun EN 60529
‘ Sistema de conmutacion: accion brusca
- Fusible maximo: 5 A (lento)
= Tension de conmutacion: 250 VCA/CC

‘ Corriente max.
i de conexion: microrruptores: 5 A
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Capacidad max.

de conmutacién: microrruptores: 1.250 VA
¢ Caja termoplastico Temperatura ambiente: -10°C...+70°C
¢ Disefio compacto y plano Vida mecanica: > 1 millén de maniobras

¢ Con microrruptores para
conmutaciones hasta 5 A
e Conmutador de 1 0 2 polos
® Con o sin cable de conexién
* Con cable de conexion
de 2 m de largo

Aceptaciones

g3

LKF ©-@
N°. Reemplaza Descripcion
@ 1PW Conmutador unipolar
2PW Conmutador bipolar
Sin cable
2m Longitud del cable 2m
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