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• Boîtier plastique
• Forme compacte et plate 
• Microrupteur pour courants 

de commutation jusqu’à 5 A
• inverseur 1 ou 2 pôles
• Disponible avec ou sans câble préparé
• Avec câble préparé, longueur 2 m

Homologations

Exemple de commande
LKF ➀-➁

N°. Indiquer Description 

➀ 1PW Inverseur 1-pôle
2PW Inverseur 2-pôles

➁ Sans câble
2m Longueur de câble 2m

Données techniques
Normes de référence: CEI/EN 60947-5-1

VDE 0113 partie 1
Boîtier: thermoplastique 

résistant aux chocs
Pédale: thermoplastique 

résistant aux chocs
Raccordement: Câblage au choix 

du client avec câble de 
raccordement approprié 

(avec 1 PW: dmax. = 6,5 mm, 
avec 2 PW: dmax. = 8,5 mm)

suffixe de commande -2m: 
câble de raccordement 

permanent coulé, 3 x 0,5 mm2

ou 6 x 0,5 mm2, 2 m de long
Etanchéité: IP 65 avec câble, 

IP 43 sans câble 
selon EN 60529

Système de commutation: rupture brusque
Fusible recommandé: 5 A gL/gG fusible D
Tension commutable: 250 VAC/DC
Courant de démarrage max.: microrupteur: 

5 A
Puissance commutable max.: microrupteur: 

1250 VA
Température ambiante: – 10 °C … + 70 ºC
Durée de vie mécanique: > 1 million de 

manœuvres 

Variantes de contact
Inverseur 1-pôle

Inverseur 2-pôles

2 WH 3 BK

4 GN
L

7 BU 6 BN

5 YE
R

2 BU 3 BK

4 BN
R


