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Voetschakelaars
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73
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88

• Kunststof behuizing
• Kleine vlakke bouwvorm
• Microschakelaar voor 

schakelstromen tot 5 A
• 1 of 2-polig wisselcontact
• Leverbaar met of zonder 

geconfectioneerde kabel
• Met geconfectioneerde kabel, 

kabellengte 2 m

Goedkeuring

Bestelvoorbeeld
LKF ➀-➁

Nr. Invullen Beschrijving 

➀ 1PW 1-polig wisselcontact
2PW 2-polig wisselcontact

➁ Zonder kabel
2m Kabellengte 2m

Technische gegevens
Voorschriften: IEC/EN 60947-5-1

VDE 0113 deel 1
Behuizing: slagvast thermoplast
Pedaal: slagvast thermoplast
Aansluitwijze: Klantspecifieke bedrading 

met aangepaste aansluitkabel 
(met 1PW: dmax. = 6,5 mm, 
met 2 PW: dmax. = 8,5 mm)

bestelindex -2m: 
vaste aangegoten 

aansluitkabel, 3 x 0,5 mm2

of 6 x 0,5 mm2, 2 m lang
Afdichtingsgraad: IP 65 met aansluitkabel, 

IP 43 zonder aansluitkabel 
volgens EN 60529

Schakelsysteem: sprongschakeling
Kortsluitbeveiliging: 5 A gL/gG D-zekering
Schakelspanning: 250 VAC/DC
Max. inschakelstroom: microschakelaar: 

5 A
Max. schakelvermogen: microschakelaar: 

1250 VA
Omgevingstemperatuur: – 10 °C … + 70 ºC
Mech. levensduur: > 1 miljoen 

schakelingen 

Contactvarianten
1-polig wisselcontact

2-polig wisselcontact
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