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1. Sobre este documento

1.1 Fungéao

O presente manual de instrugdes fornece as informagdes necessarias
para a montagem, a colocagé@o em funcionamento, a operagéo segura e a
desmontagem do dispositivo de seguranga. O manual de instrugdes deve
ser mantido sempre em estado legivel e guardado em local acessivel.

1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado
Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser executados
apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois

de ter lido e entendido o manual de instrugdes, bem como de se ter
familiarizado com as normas de seguranga no trabalho e prevengao
de acidentes.

A selegao e montagem dos dispositivos, bem como a sua integragdo na
técnica de comando, sdo vinculados a um conhecimento qualificado da
legislag&o pertinente e requisitos normativos do fabricante da maquina.

1.3 Simbolos utilizados

Informacao, dica, nota:
Este simbolo identifica informagdes adicionais Uteis.

Cuidado: A ndo observagao deste aviso de adverténcia pode
causar avarias ou funcionamento incorreto.

Adverténcia: A ndo observagao deste aviso de adverténcia
pode causar danos pessoais e/ou danos na maquina.

1.4 Utilizacao correcta conforme a finalidade
A gama de produtos Schmersal ndo se destina a consumidores
particulares.

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir fungbes
voltadas para a seguranga, como parte integrante de um equipamento
completo ou maquina. Esta na responsabilidade do fabricante do
equipamento ou maquina assegurar o funcionamento correto do
equipamento completo.

O dispositivo deve ser utilizado exclusivamente conforme as
consideragdes a seguir ou para as finalidades homologadas pelo
fabricante. Informacdes detalhadas sobre a area de aplicagdo podem
ser consultadas no capitulo "Descrigéo do produto”.

1.5 Indicagoes gerais de seguranca

Devem ser observadas as indicagdes de seguranga do manual de
instrugbes bem como as normas nacionais especificas de instalagao,
seguranga e prevengao de acidentes.

Outras informagdes técnicas podem ser consultadas nos
catalogos da Schmersal ou nos catalogos online na Internet
em products.schmersal.com.

Todas as informagdes sao fornecidas sem garantia. Reservado o direito
de alteragdes conforme o desenvolvimento tecnoldgico.

Observando-se as indicagdes de segurancga, bem como as instrugdes
de montagem, colocagdo em funcionamento, operagao e manutencao,
n&o séo conhecidos riscos residuais.
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1.6 Adverténcia contra utilizagao incorreta

Em caso de utilizacdo tecnicamente incorreta ou
manipulag¢des no dispositivo interruptor ndo se pode excluir
a ocorréncia de perigos para pessoas e danos em partes da
maquina ou equipamento.

1.7 Isengao de responsabilidade

N&o assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas
operacionais causadas por erros de montagem ou devido a nao
observagao deste manual de instrugdes. Também nao é assumida
qualquer responsabilidade adicional por danos causados pela utilizagao
de pegas sobressalentes ou acessoérios ndo homologados pelo fabricante.

Por motivo de seguranga néo séo permitidas quaisquer reparagoes,
alteragdes ou modificacdes efetuadas por conta propria, nestes casos
o fabricante exime-se da responsabilidade pelos danos resultantes.

2. Descrigao do produto

2.1 Cédigo para encomenda
Este manual de instrugdes € valido para os seguintes modelos:

EX-1-BS655 EX-BS655-2D EX-BS655

Zona Zona 1 Gas X X
Zona 21 Poeira X X X
Tipo de Ex de, Gas X
protecao Ex t, Poeira X X X
contra
ignigao Exi, Gas X X
(equipamento
associado necessario)
Ex i, Poeira X X
(equipamento
associado necessario)
Projeto Régua de terminais X X
Comunicacao | Dupline X
EX-I-BS655-D@

N° | Opgao | Descrigcdao

T22 Comutagao lenta 2 contactos NA / 2 contacto NF
722 Comutagéo de agao rapida, 2 contactos NA/ 2 contactos NF
Contactos prateados (standard)

A1 Contactos banhados a ouro 0,3 um
A2 Contactos banhados a ouro 1,0 ym
A3 Contactos banhados a ouro 3,0 um

EX-I-BS655 pode ser instalado em atmosferas tanto de gases, como
de poeiras potencialmente explosivos, usando o tipo de protegédo
contra ignigao Ex i (protecdo intrinseca). Para tal, € necessario um
equipamento associado.

Zona0/20 Zona1/21 Zona2/22

Zona segura

circuito elétrico
intrinsecamente
seguro

Exia [EX ia] SPS

Equipamento
associado

EX-I-BS655 pode ser utilizado em atmosferas de poeiras
potencialmente explosivas sem equipamento associado para Ex i,
usando a protegéo contra ignigao Ex t (protecdo devido a caixa).

Zona 20 Zona 21 Zona 22 Zona segura

EX-1-BS655, EX-BS655,
EX-BS655-...-DN-2D / ...-DS-2D

EX-BS655-T220D
N° | Opgao | Descrigdao

@ Contactos prateados (standard)
A1 Contactos banhados a ouro 0,3 um
A2 Contactos banhados a ouro 1,0 ym
A3 Contactos banhados a ouro 3,0 ym

EX-BS655 é especialmente adequado para atmosferas de gases
potencialmente explosivos e ndo necessita de equipamento associado.

Zona 2

Zona 1

Zona 0 Zona segura

Ex db eb

EX-BS655-0@-(3-2D
Versdo com médulo de entrada Dupline®integrado

N° | Opcéao | Descrigao

T22 Comutagdo lenta 2 contactos NA/ 2 contacto NF

722 Comutag&o de agdo rapida, 2 contactos NA/ 2 contactos NF
Contactos prateados (standard)
A1 Contactos banhados a ouro 0,3 um
A2 Contactos banhados a ouro 1,0 um
A3 Contactos banhados a ouro 3,0 um
® | DN com médulo de entrada Dupline®
DS com moédulo de entrada DuplineSafe®

EX-BS655-...-DN-2D/...-DS-2D oferece a comunicagéo através de
Dupline. O dispositivo sé é admissivel em atmosferas de poeiras
potencialmente explosivas se for usada a protegéo contra ignicdo Ex
t (protegcéo devido a caixa).

Zona 20 Zona 21 Zona 22 Zona segura

Os dispositivos tém um design modular e séo fornecidos sem um
elemento de atuagéo. Ao combinar com elemento de atuagao
especificos, podem ser apresentadas diferentes fungdes.

Elementos de atuagao

Alavanca do interruptor de posi¢ao (diametro do rolete 50 mm)
BS-H50-110-RKS

Alavanca em ago com rolo de plastico

BS-H50-110-RVA

Alavanca em acgo inoxidavel com rolete em ago
inoxidavel

Alavanca de nivel
BS-N100-200-RVA  Alavanca de nivel com placa de ago inoxidavel conica

Alavanca de desvio de banda (superficie 150 mm)
BS-B30-150-RVA  Alavanca em ago inoxidavel com 30 mm de rolo em ago

para velocidades da correia até 2,5 m/s

BS-B50-150-RVA Alavanca em ago inoxidavel com 50 mm rolo em ago

inoxidavel para velocidades da correia até 5 m/s

BS-B90-150-RVA Alavanca em ago inoxidavel com 90 mm rolo em ago

para velocidades da correia até 10 m/s

Apenas com a execugao correta das modificagdes descritas
neste manual de instrugdes esta assegurada a fungéo e
portanto é mantida a conformidade relativamente a Diretiva de
protecao contra exploséo.
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2.2 Versodes especiais

Para as versdes especiais que ndo estéo listadas no cédigo de modelo
no item 2.1 as especificagdes anteriores e seguintes aplicam-se de
forma analoga, desde que sejam coincidentes com a versao de série.

2.3 Descrigao e utilizagao

Os interruptores de posicéo tém aplicagdo em todos os lugares
onde partes méveis de maquinas e equipamentos precisam ser
posicionadas, comandadas e monitorizadas.

Os interruptores basicos com alavanca de nivel tanto podem ser
utilizados para a detegao de material, como para monitorizar o limite
superior do material na banda de transporte.

Os interruptores de desvio de banda monitorizam a saida reta

nos sistemas de transporte e sdo ordenados em pares em ambos
os lados da cinta de transporte na proximidade dos rolos de
acionamento e desvio. Em caso de desvios do tapete de transporte,
soa um sinal escalado como pré-aviso ou paragem da cinta de
transporte (ver diagramas de angulo de comutagao).

Na versao Dupline® ou DuplineSafe®, os estados de comutagao s&o
consultados através do médulo de entrada Dupline® e transmitidos
a uma unidade de comando através do bus de instalagéo de 2 fios
Dupline®.

Ap6s a instalagdo do médulo de entrada Dupline®, os
respetivos dados técnicos devem ser tidos em consideragéo
para todo o dispositivo. Pode obter detalhes no manual de
instrucdes do médulo de entrada Dupline® no catélogo online
em products.schmersal.com.

2.4 Determinagao e utilizagdo para a protegao contra explosao

A versao EX--BS655 sem o médulo de entrada Dupline® também pode
ser instalado em atmosferas de gases potencialmente explosivos das
Zonas 1 e 2 da Categoria 2G e 3G e atmosferas de poeira das zonas
21 e 22 categoria 2D e 3D usando o tipo de protecado de ignigao nos
termos da seguranga intrinseca Ex i.

Ao utilizar a tipo de protecéo de ignicdo Ex tb (protegado devido a
caixa), o aparelho pode ser instalado em atmosferas potencialmente
explosivas de poeira sem respetivo equipamento elétrico.

O interruptor sé pode ser operado na faixa de temperatura especificada
na folha de dados. Influéncias externas, por ex. radiagéo solar, fontes
externas de frio devem ser observadas e, se necessario, tomadas
medidas de protecao.

Durante a instalagdo em circuitos auto protegidos (Ex i),
deve-se notar que o dispositivo s6 pode ser conectado a um
Unico equipamento elétrico associado (por exemplo, SRB
200EXi -..., barreira, amplificador de isolamento). Os dados
técnicos de seguranga de ambos os dispositivos devem ser
comparados.

A versdo com mddulo de entrada Dupline® integrado esta
certificada apenas para uso em atmosferas potencialmente
explosivas de poeira das Zonas 21 e 22 Categoria 2D e 3D.

Os requisitos de instalagdo e manutengdo devem ser cumpridos
conforme a série de normas 60079.

Os prensa-cabos e os parafusos de fecho (néo incluido no
escopo de fornecimento) devem ser adequados para a area
potencialmente explosiva. Os respetivos acessoérios podem
ser consultados no capitulo Ligag&o elétrica, nos catalogos
da Schmersal ou nos catalogos online na Internet em
products.schmersal.com.
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O conceito global do controlo, no qual o componente de
seguranga sera integrado, deve ser validado segundo as

normas relevantes.

Os dados e caracteristicas técnicas de seguranga conforme o
certificado de exame de tipo (ou, se for o caso, outras homologagdes)

constam nos dados técnicos.

2.5 Dados técnicos
EX-1-BS655:

Identificagdo conforme diretiva ATEX: ® 112G
® 112D
Identificagdo conforme normas: Exia llC T6 Gb

Exia IlIC T85°C Db
Ex tb 1lIC T85°C Db

Normas aplicadas:

EN 60947-5-1

- ATEX: EN IEC 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31
- [IECEX: IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31
- CCC-Ex, NEPSI: GB/T 3836.1, GB/T 3836.4, GB/T 3836.31
Numeros do certificado:
- ATEX: TUV 19 ATEX 8428
- [ECEX: IECEx TUR 19.0061
- CCC-Ex: 2021322304003984
- NEPSI: GYJ21.2860
EX-BS655:
Identificagdo conforme diretiva ATEX: ® 112G
& Il 2D

Identificagdo conforme normas:

Ex db eb IIC T6 Gb
Ex tb 11IC T85°C Db

ExiallC T6 Gb
Exia IlIC T85°C Db

Normas aplicadas:
- ATEX:

- IECEXx:

- CCC-Ex, NEPSI:

EN 60947-5-1

EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN IEC 60079-7,

EN 60079-11, EN 60079-31

IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7,

IEC 60079-11, IEC 60079-31

GB/T 3836.1, GB/T 3836.2, GB/T 3836.3,

GB/T 3836.4, GB/T 3836.31

Numeros do certificado:

- ATEX: TUV 19 ATEX 8428
- |[ECEx: IECEx TUR 19.0061
- CCC-Ex: 2021322304003984
- NEPSI: GYJ21.2860
EX-BS655-...-DN-2D / ...-DS-2D:

Identificagdo conforme diretiva ATEX: & Il 2D
Identificagdo conforme normas: Ex tb 11IC T85°C Db
Normas aplicadas: EN 60947-5-1

- ATEX: EN IEC 60079-0, EN 60079-31
- [ECEXx: IEC 60079-0, IEC 60079-31
- CCC-Ex, NEPSI: GB/T 3836.1, GB/T 3836.31
Numeros do certificado:

- ATEX: TUV 19 ATEX 8428
- [IECEXx: IECEx TUR 19.0061
- CCC-Ex: 2021322304003984
- NEPSI: GYJ21.2860

Dados técnicos gerais:

Invélucro / tampa:

ferro fundido cinzento, pintado

Tipo de protegao:

IP66, IP67 segundo EN 60529

Classe de protecao:

Grau de contaminagéo por sujidade: 3
Material dos contactos: Prata
- indice de encomendaA1, A2, A3: Contactos em ouro 0,3 um,

1,0 ym, 3,0 ym

Elementos de comutacgéo:

comutador com dupla interrupgéo p.ex.,
2 contactos NA / 2 contactos NF
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Sistema de comutagao:  © EN 60947-5-1 Comutagao rapida (Z22) ou
comutacao lenta (T22), contactos NF de rutura positiva

Entrada de condutor: 2 x M25
Ex-prensa-cabos: & Il 2GD
Gama de aperto: d7..12mm

Tipo de ligagao:

- EX-1-BS655: Régua de terminais central
com terminais com mola de fixagdo
- EX-BS655: Elemento de comutagéo com terminais roscados

- EX-BS655-...-DN-2D / ...-DS-2D: Terminais roscados na placa

Dupline®
Tipo de condutor: rigido um fio ou flexivel
Secgao do cabo: 0,75 ... 2,5 mm?

Binarios de aperto: parafusos da tampa: 3 Nm

parafuso de ligagéo a terra: PE 1 Nm, PA 1,2 Nm

Resisténcia calculada a tens&o de choque U, 4 kV
Tensao calculada de isolamento U;: 300V
Corrente de ensaio térmico ly,: 6A
Categoria de aplicagao: DC-13, AC-15
Corrente/tensao de operagéo calculada I./U,: 3A/24VDC
3A/230 VAC
Protecéo contra curto-circuito: Fusivel 6 AgG D
Corrente de curto-circuito condicional: 400 A
Temperatura ambiente:
- EX-BS655: -25°C ... +65°C
- EX-I-BS655, EX-BS655-...-DN-2D / ...-DS-2D: -25°C ... +70°C
Vida util mecanica: 1.000.000 ciclos de comutagao
Resisténcia mecanica dos atuadores: 10.000 km
Ajuste alavanca: em passos de 10°
Desvio maximo da alavanca: 80°

Dados divergentes das versées com Dupline® -DN ou
DuplineSafe® -DS:

Tensao de alimentagao: 8,2VDC
Poténcia instalada:

- Verséo Dupline® -DN: 100 pA
- Verséo DuplineSafe® -DS: 1mA
Isolagdo do equipamento: Resistente a curto-circuito
Resisténcia calculada a tens&o de choque U, 800V
Tens&o calculada de isolamento U;: 30 vDC

Tipo de condutor:
Secgao do cabo:

- Cabo rigido um fio:
- Cabo flexivel:

rigido um fio ou flexivel

0,2...4 mm?
0,25 ... 2,5 mm?
(inclusive terminal de ponta de fio)

2.6 Classificagao

Instrugdes: EN ISO 13849-1
B,op (Contacto NF): 2.000.000
Vida util: 20 anos
MTTFo = B1ob Nop = dop X hop X 3600 s/h

0,1 X Nop tcycle

(Os valores determinados podem variar em fungédo dos parametros
especificos da aplicagéo h,,, d,, € t,,. bem como da carga.)

Quando varios componentes de seguranga sao ligados

em série, conforme as circunstancias, segundo a norma

EN ISO 13849-1 ocorre uma queda do nivel de performance
devido a detegao de falhas reduzida. Uma ligagao em série
de ambos os dispositivos em modo de protegao de
ignicao Ex i nao é permitida.

2.7 Dados de seguranga técnica — auto protecao

Para a protecéo contra exploséo através da protegéo de igni¢céo
seguranca intrinseca (Ex i), o dispositivo comutador deve ser
conectado ao respetivo equipamento adequado. O equipamento
elétrico associado é adequado se os dados de seguranga dos
dispositivos corresponderem a "Verificagdo de seguranga intrinseca".

4
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Dados de seguranca técnica
protegao intrinseca*

Comparacgao dos dados
técnicos de seguranga*

Tensao U; 60V U zU,
Corrente I;: 100 mA iz,

Poténcia P;: 6 W P, 2P,
Capacidade C;: 0 Ci + Ceaie < C,
Indutancia L;: 0 L+ Leape < Lo

*U,, lo, Po, C,, L, devem ser consultados na documentagéo do
respetivo equipamento.

3. Montagem

3.1 Instrugdes gerais de montagem

A montagem pode ser efetuada em estado desenergizado
por pessoal técnico autorizado.

Para a fixagéo estéo disponiveis dois furos de fixagao.

Os interruptores sédo ordenados em pares em ambos os lados da cinta
de transporte na proximidade dos rolos de acionamento e desvio.
Verifique se a alavanca de desvio da correia esta posicionada a uma
distancia de 10 a 20 mm da correia transportadora.

Todos os dispositivos comutadores cumprem os requisitos
do interruptor de seguranga com contactos com abertura
automatica conforme EN 60947-5-1, bem como a unigo
positiva do eixo dentado entre o componente basico e
todos os elementos de atuagéo. Os respetivos angulos de
rutura positiva devem ser consultados nos diagramas das
comutagdes no ponto 4.2.

Favor observar as especificagdes acerca dos binarios de
aperto nos dados técnicos.

3.2 Dimensoées
Todas as medidas em mm.
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3.3 Acessorios elementos de atuagao
(ndo incluido no escopo de fornecimento)

Os dispositivos comutadores EX-(I-)BS655 mencionados no cédigo de modelo podem ser utilizados apenas com os elementos de atuagéo
mencionados em baixo.

BS-H50-110-RKS BS-B30-150-RVA BS-B50-150-RVA BS-B90-150-RVA
BS-H50-110-RVA

290

°
D

160
160
160

273
273

273

BS-N100-200-RVA 3.4 Indicagao de montagem elementos de atuagéo
! | Aplicar o elemento de atuacéo na posigao desejada (ajustavel em
passos de 10) no eixo dentado do interruptor basico e fixe-o usando o
parafuso sextavado interno. Binario de aperto: 1 Nm.

315

4L,
415

L=\ 8 O desvio maximo da alavanca é de 80°.
| P —
|
|
| 80 a\BU'
100
4 \
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4. Ligacao elétrica

4.1 Indicagdes gerais sobre a ligagao elétrica

Aligagao elétrica pode ser efetuada apenas em estado
desenergizado por pessoal técnico autorizado.

Para evitar danos no cabo devido a influéncias mecanicas,
nao é permitido estabelecer uma reserva de cabo em
espagco livre sob a tampa do mecanismo de comutagao.

Apds a conclusao da cablagem, colocar a tampa da caixa e apertar os
parafusos uniformemente (binario de aperto de 3 Nm).

A ligacéo do terminal de compensacéo de potencial exteriores
deve ser realizada conforme EN 60079-14 parag. 6.3.

4.2 Variantes de contacto
Todos os contactos NF de rutura positiva 9@

2 contactos NA / 2 contactos NF

33— —3
19-7——12

43— —44 o
2122

Acao rapida -Z22

80° 10°0 10° 80° 33.34
< 3L®] [®38° > 1;-13 ©
T %0 ow_ " 2122
25 25
80° 2’02 80° 33.34
> G
43-44
> 912 ®
g 8
Comutagéo lenta -T22
80° 22|° 10° 0 10°z|2° 80° 33.34
<« 1|8°®| T I®1a|° "‘11;-1;2‘@
NG o 21209
35 25 25 3%
Legenda:

69 6  Elemento comutador S1, S2
(| Contacto fechado

1 Contacto aberto

® Abertura angular imprescindivel

4.3 Pontos de comutagao ajustaveis

Os pontos de comutacéo predefinidos, nas areas entre 10° e 35°,
podem ser ajustados pelo pessoal técnico. Para tal, a roda de ajuste
do respetivo elemento de comutagao deve ser colocado na posi¢éo
pretendida.

D-

|

D+

C: roda de ajuste
D: Angulo de comutagao

EX-1-BS655, EX-BS655,
EX-BS655-...-DN-2D / ...-DS-2D

Ajuste do angulo de comutagéo na roda de ajuste
(O ajuste de angulos de comutacdo mais pequenos ocorre deforma
analdgica na diregéo D-.)

Elemento de 2 Rotacbes na Adicionalmente 1,5
comutagao diregao D+ rotagoes na diregcao D+
) 10° 25° 35°

) 10° 25° 35°

Angulo de comutagao em estado fornecido
4.4 Acessorios da entrada de condutor

Utilizar exclusivamente entradas de cabo / condutor EX e
parafusos de fecho EX homologados com vedagao integrada
ou correspondente para a respetiva area de aplicagéo.
Montagem das entradas de cabo / condutor conforme o
respetivo manual de instrugdes valido. O prensa-cabo &
admissivel apenas para cabos e condutores de assentamento
fixo. O instalador deve assegurar o alivio de tragdo necessario.
Fechar todas as entradas de condutor ndo utilizadas com
parafusos de fecho a prova de exploséo homologados. Prensa-
cabos e parafusos de fecho nao incluidos no fornecimento.

Numero de Binario de
encomenda aperto

Acessorios da entrada de condutor
(ndo incluido no escopo de
fornecimento)

Conexao roscada para cabos Ex com
contraporca, ago inoxidavel

Parafuso de fecho Ex,

latéo niquelado

101204779 | 12Nm

101205617 | 8 Nm

Utilizar o prensa-cabo conforme a secg¢éo de cabo
necessaria.

4.5 Conexao EX--BS655

Quando fornecidos, ambos os contactos NF e ambos os contactos
NA encontram-se situados de um lado da régua de terminais central.
O outro lado da régua de terminais é para a ligagao por parte do
utilizador.

O esquema de ligagdes encontra-se, em todas as variantes com
terminal de ligagdo, na tampa do interruptor. Além dos contactos de
comutagao aplicados, estéo disponiveis terminais ("retorno de sinal")
para o retorno dos cabos sinalizadores na ligagdo em série.

signal & signal NC NC NC NC NO NO NO NO
return | return S1in| S1out S2in| S2out S1in| S1out | S2in | S2out

A série de modelos possui uma tampa do mecanismo de comutagdo
fechada dos contatos do eixo, came e contactos de comutagédo. Apos
a ligagao da cablagem a utilizagdo do mecanismo de comutagéo é
essencial e serve além da condutibilidade construtiva como protecéo
contra poeira e sujidade.

® SCHMERSAL
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A: régua de terminais central

Comprimento de decapagem x do condutor:
- em terminais do tipo s ou f: 8...9mm
- no terminal equipotencial: 9mm

:ﬁ:{:ﬂé

4.6 Conexao EX-BS655

Apds a ligagao da cablagem aos elementos de comutagdo S1 e
S2, é absolutamente necessario aplicar as tampas do mecanismo
de comutacéo que, além de servirem como guias construtivas da
instalagdo, também protegem contra poeira e sujidade.

B B

B: tampas do mecanismo de comutagéo
69, 62 : Elemento comutador S1, S2

Comprimento de decapagem x do condutor:

- em terminais roscados: 8 mm
- no terminal equipotencial: 9 mm
X X

L X

% SCHMERSAL

EX-1-BS655, EX-BS655,
EX-BS655-...-DN-2D / ...-DS-2D

4.7 Conexao EX-BS655-...-DN-2D / ...-DS-2D

Antes da instalagéo elétrica, o mddulo de entrada Dupline® /
DuplineSafe® deve ser enderegado e parametrizado de acordo com os
requisitos da Dupline® (www.dupline.com).

Dupline®

Para fazer isso, desconecte o conector na placa com a conexao ao
modulo de entrada Dupline® e conecte-o ao dispositivo de programagéo
com a ajuda do cabo de programagéo ACC-PRGC-DN. Apds o
enderegamento, conecte o conector novamente na barra de enderegos.

DuplineSafe®

Para esse fim, o conector multiplo deve ser desconectado da régua
de encaixe e conectado novamente na régua de encaixe apos o
enderegamento.

Ligue os cabos do barramento de instalagdo Dupline® aos terminais
previstos e identificados por DUP+ / DUP-. Os terminais ao lado
identificados por DUP+ / DUP servem de ligagéo ao proximo dispositivo
de barramento Dupline®.

Exemplo de ligagdo DuplineSafe®

o o

DUPLINE (@
(]

w

Comprimento de decapagem x do condutor:

- nos terminais roscados da placa Dupline®: 8 mm
- no terminal equipotencial: 9 mm
X X

:L::l—ﬂg

Ambos os contactos NF dos elementos de comutagéo ja estéo
conectados com o médulo de entrada Dupline®.

Para um funcionamento correto, observar as normas de instalagao do
médulo de entrada Dupline®. Para a alimentagéo e enderegamento
do médulo de entrada Dupline® sdo necessarios os seguintes
componentes do sistema Dupline®.

4.8 Componentes do sistema Dupline®

Acessoérios Dupline® Cadigo de
encomenda
Dispositivo programador manual GAP1605 103010199
Unidade de teste GTU8 103013800
Cabo de programagdo ACC-PRGC-DN 103033601
gerador de canal master Dupline® SD2DUG24 103033128
Terminagao da ligagdo DTO01 103010203
Acessorios DuplineSafe® Caodigo de
encomenda
Unidade de configuragéo e teste DuplineSafe® 103010115
GS73800080
gerador de canal master Dupline® SD2DUG24 103033128
Relé de seguranga DuplineSafe® GS38300143 230 | 103010174
Terminagéo da ligagédo DT01 103010203
7
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5. Colocacdo em funcionamento e manutencao

5.1 Teste de funcionamento

O dispositivo comutador deve ser testado relativamente a sua fungéao.

Neste procedimento deve-se assegurar previamente o seguinte:

1. A montagem foi executada de acordo com as normas.

2. O cabo foi passado e ligado corretamente.

3. Aligacéo foi executada corretamente.

4. Remocgao dos residuos de sujidade.

5. Verificar o elemento atuador quanto a mobilidade.

6. Verificagdo da fungao de comutagdo e dos angulos de comutagédo
eventualmente adaptados

5.2 Manutencao

No caso de montagem adequada conforme as instrugdes acima

mencionadas, ndo ha necessidade de muita manutengdo. Sob

condicdes severas € necessaria uma manutengao periddica com os

seguintes passos:

1. Verificar quanto a danos e assentamento firme

2. Remogéao dos residuos de sujidade.

3. Verificar se os parafusos da tampa estao firmemente assentados

4. Verificar a entrada e as ligagdes de condutor em estado
desenergizado

. Verificar o elemento atuador quanto a mobilidade.

6. Verificar o rolo da alavanca de desvio de banda a cada 6 meses

quanto a sua mobilidade.

[$)]

Evitar carga eletroestatica. Limpeza apenas com um pano
humido. N&o abrir o invélucro em estado energizado

Por motivos de protegao contra explosao, substituir o dispositivo
no max. apés 1 milhao de ciclos de comutagéao.

Os equipamentos danificados ou defeituosos devem ser
substituidos.

6. Desmontagem e eliminacao

6.1 Desmontagem
O dispositivo interruptor deve ser desmontado apenas em estado
desenergizado.

6.2 Eliminagao
O dispositivo interruptor deve ser eliminado de modo tecnicamente
correto, conforme a legislagdo e normas nacionais.

EX-1-BS655, EX-BS655,
EX-BS655-...-DN-2D / ...-DS-2D
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7. Declaragao UE de conformidade

Declaracdo UE de conformidade $ SCHMERSAL

Original SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
http://www.schmersal.com.cn

Pelo presente declaramos que, devido a sua concegao e tipo construtivo, os componentes listados a seguir
correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.

Denominagéo do compo-  EX-I-BS655" EX-BS655? EX-BS655-...-DN-2D?
nente: EX-BS655-...-DS-2D¥
Marca: ® Il 2G Ex ia lIC T6 Gb ® 112G ExdbeblICT6 Gb & Il 2D Ex tb lIC T85°C Db

& 112D Ex ia IlIC T85°C Db | & 11 2D Ex tb 1lIC T85°C Db
® 112D Ex tb [IC T85°C Db ' & 11 2G Exia IIC T6 Gb
& 112D Ex ia IlIC T85°C Db

Tipo: ver cédigo de modelo

Descricao do componente: Interruptores de posi¢cdo, de nivel, de desvio de banda,
3 opcionalmente com médulo de entrada Dupline® ou DuplineSafe®

Diretivas pertinentes: Diretiva de maquinas 2006/42/CE
Diretiva de protegdo contra explosdo (ATEX) 2014/34/UE
% Diretiva CEM 2014/30/UE
Diretiva RoHS 2011/65/UE
Normas aplicadas: EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN ISO 13849-1:2015

"EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014

2 EN |IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018,
EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014

% EN |IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014

Organismo notificado paraa TUV Rheinland Industrie Service GmbH
certificagdo do sistema Am Grauen Stein, 51105 KoIn

de garantia de qualidade N° de identificagdo: 0035

conforme o Anexo IV,

2014/34/UE e para a

certificagdo ATEX:

Certificado EU de exame TUV 19 ATEX 8428
de tipo:

Este certificado refere-se apenas a certificagdao dos produtos de acordo com a diretiva de protecao contra
explosao 2014/34/UE (ATEX). O fabricante é responsavel por declarar a conformidade dos produtos de acordo
com a Diretiva de Maquinas 2006/42 / CE.

Responsavel pela organi-  Oliver Wacker
zagao da documentagao Maéddinghofe 30
técnica: 42279 Wuppertal

Local e data da emissao: Shanghai, 28. de Junho de 2023

A, b

=
o
Q
3 Assinatura legalmente vinculativa
b Michele Seassaro
o .
5% Diretor
w
A declaragdo de conformidade vigente esta disponivel para
download na Internet em products.schmersal.com.
Local de producao:
Schmersal Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG No. 3336 Cao Ying Road MIEETWFXFIE (Li§) BRAR
Méddinghofe 30, 42279 Wuppertal Qingpu, Shanghai, P.R.China T X T A 33365
Alemanha
Telefon: +49 202 6474-0 Zip code: 201712 Mg : 201712
Telefax: +49 202 6474-100 Phone:  +86 21 63758287 MiE: 021 63758287
E-Mail:  info@schmersal.com Fax: +86 21 69214398 fEE: 021 69214398
Internet: www.schmersal.com E-Mail:  www.schmersal.com.cn M4k www. schmersal. com. cn
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