
SFB-Y-SLCG-COM
Betriebsanleitung
SFB Y-Adapter

DE 1

SFB Y-Adapter Bestellnummer
SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4 103032866

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung Adapter:� 30 VDC
Bemessungsbetriebsstrom Adapter:� 2 A
Umgebungstemperatur:� –25 °C … +75 °C
Schutzart:� IP67 gemäß EN 60529
M12-Stecker Anzugsdrehmoment:� 1 Nm
M4-Befestigungsschrauben Adapter Anzugsdrehmoment:� 0,8 Nm

Zubehör

Verbindungsleitungen 4-polig, Receiver Bestellnummer
V-SK4P-M12-S-G-2,0M-BK-2-X-A-4-69 103002573
V-SK4P-M12-S-G-3,0M-BK-2-X-A-4-69 103002575

Verbindungsleitungen 4-polig, Emitter Bestellnummer
V-SK4P-M12-S-G-2,0M-BK-2-X-A-4-69 103002573
V-SK4P-M12-S-G-3,0M-BK-2-X-A-4-69 103002575

Weitere Längen auf Anfrage.

Bestimmung und Gebrauch

Der SFB-Y-SLCG-COM Adapter ermöglicht den Betrieb eines Lichtvor-
hanges SLC-COM oder eines Lichtgitters SLG-COM, an der Sicheren 
Feldbox SFB. Mit dem Y-Adapter können der Sender und der Empfän-
ger der optoelektronischen Schutzeinrichtung auf einen Gerätesteck-
platz X0 – X7 der SFB angeschlossen werden.

Der elektrische Anschluss darf nur von autorisiertem Fach-
personal durchgeführt werden.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Anschluss
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SFB
Stecker M12, 8-polig

Receiver
Buchse M12, 4-polig

Emitter
Buchse M12, 4-polig

Interne Anschlussbelegung
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+24 VDC
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Emitter
+24 V
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SFB connector
+24 VDC
GND
Safety IN 1
Safety IN 2

Test pulse 1
Test pulse 2
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