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Preklad originalniho névodu k provozu

® SCHMERSAL

RSS260 / RST16-1

Bezpecnostni senzor RSS260 Ize volitelné nasadit s ovladacem
RST16-1. Navod k provozu RSS260 je nutno dale dodrzovat.

P¥i pouziti kombinace RSS260 a RST16-1 jsou dale uvedeny odlisné,
resp. doplfujici infromace v souvislosti s montazni polohou a spinacimi
vzdalenostmi.

Varovani pfed chybnym pouzivanim

A PFi neodborném nebo nespravném pouzivani nebo
manipulaci nelze pfi pouziti bezpecnostniho spinaciho
zarizeni vyloucit nebezpedi pro osoby nebo poskozeni ¢asti

stroje nebo zafizeni. Podivejte se prosim také na pfislusna
ustanoveni normy 1ISO 14119.

A Pfi montazi se musi dodrzet pozadavky normy ISO 14119.

Upevnéni RST16-1 se provadi Srouby M5 se zapusténou hlavou (max.
utahovaci moment 2 Nm). Jedna z aktivnich ploch senzoru a ovladace
musi byt proti sobé.

ﬁ Bezpecnostni senzor a ovlada¢ se musi vhodnym zptsobem
nerozebiratelné upevnit (pouziti Sroubl na jedno pouziti,

zalepeni, navrtani, pouziti kolikil) na ochranné zafizeni a
zajistit proti posunuti.

V8echny rozméry jsou udavané v mm

Bezpecnostni senzor RSS260

,€,,

2 18
392
415

Ovlada¢ RST16-1

105




Navod k provozu - pfilozeny list

Kombinace snimac¢-ovladac¢

Sméry najezdu

Najezd zepfedu

Najezd ze strany

@ Ovladani ze strany jen z vyobrazené strany senzoru.

Spinaci vzdalenosti podle IEC 60947-5-3

Typicka spinaci vzdalenost:
Zajisténa spinaci vzdalenost s,

- Teplotni rozsah -10 °C ... +60 °C:
- Teplotni rozsah -25 °C ... +65 °C:
Zajisténa vypinaci vzdalenost s,

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maéddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49-(0)202-6474-0
Telefax +49-(0)202-6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet:  http://www.schmersal.com
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RSS260 / RST16-1

PFiéné presazeni (Y) ¢ini max. £ 18 mm. Max. vySkové pfesazeni (X)
¢ini £ 8 mm. Pfi najezdu ze strany se vyhnéte oblasti bo¢nich laloku.

®)

Najezdové kiivky
Najezdové kfivky ukazuji typické spinaci vzdalenosti bezpe¢nostniho
senzoru pfi pfiblizeni ovladace v zavislosti na sméru najezdu.

Pficné presazeni Vyskové presazeni
S [mml 12 S [mml 124
10 10

5 5

206570 5 0 5 10 B 20 26720 8T 0 5 10 15 20 24
Y [mm] X[mm]

@ Preferované sméry najezdu: zepfedu nebo ze strany.
P¥i najezdu ze strany se zmensuiji spinaci vzdalenosti
occa 3 mm.

Rozsahlé zajisténi kvality podle 2006/42/ES

Firma Schmersal je certifikovana podle pfilohy X. Je tudiz opravnéna
provadét na vlastni odpovédnost posuzovani shody této kombinace pro
vyrobky uvedené v pfiloze V. této smérnice.

DalSi technické informace naleznete v online katalogu spole¢nosti
Schmersal na adrese www.schmersal.net.
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