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RSS260 / RST16-1

Descricao e utilizacao

O sensor de seguranga RSS260 pode ser utilizado opcionalmente
com o atuador RST16-1. O manual de instrugées do RSS260 deve
continuar a ser respeitado.

RSS260 e RST16-1 séo listadas, de seguida, as indicagdes
divergentes ou complementares em relagéo a posi¢cdo de montagem
e a distancia do interruptor.

Adverténcia contra utilizagao incorreta

A A utilizagdo tecnicamente incorreta ou quaisquer
manipulagées no interruptor de seguranca podem ocasionar
a ocorréncia de perigos para pessoas e danos em partes
da maquina ou equipamento. Favor observar também as
respetivas indicagoes relacionadas na norma ISO 14119.

A Na montagem devem ser considerados os requisitos da norma
ISO 14119.

A fixagdo do RST16-1 é realizada através de parafusos de cabeca
escariada M5 (max. binario de aperto 2 Nm). As areas ativas do sensor
de seguranca e do atuador devem estar umas a frente das outras.

A sores de seguranca e atuadores devem ser fixados de modo
que nao possam ser soltos (utilizagdo de parafusos néo
amoviveis, adesivo, furagéo, pinos de fixagao) do dispositivo
de protecao e travados contra deslocamento.

Dimensoées

Todas as medidas em mm.

Sensor de seguranga RSS260
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Diregoes de atuagao

Aproximacao de frente

Aproximacéo lateral

@ Atuag3o lateral apenas do lado do sensor apresentado.

Distancias de comutagédo conforme IEC 60947-5-3

Distancia tipica do interruptor: 12 mm 9 mm
Distancia do interruptor garantida s,,:

- Gama de temperatura -10 °C ... +60 °C: 10 mm 6 mm
- Gama de temperatura -25 °C ... +65 °C: 8 mm 4 mm
Distancia de desligar garantida s, 18 mm
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Desalinhamento lateral

O desalinhamento axial (Y) &, no max., + 18 mm. O desnivel max. de
altura (X) € de £ 8 mm. Em caso de uma aproximacao lateral, evitar a
zona dos lébulos laterais.

Curvas de arranque

As curvas de aproximagédo mostram as distancias do interruptor tipicas
do sensor de seguranga na aproximagao do atuador em dependéncia
da direcédo de aproximagao.

Desalinhamento transversal Desnivel de altura
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Diregoes de aproximacgao preferidas: da frente ou
lateralmente.

Numa aproximagao lateral as distancias do interruptor
reduzem aprox. 3 mm.

Controlo de qualidade abrangente conforme 2006/42/CE

A Schmersal é uma empresa certificada conforme o anexo X da
Diretiva de Maquinas. Assim, a Schmersal também ¢é autorizada por
conta propria a realizar avaliagdo de conformidade desta combinagao
dos produtos listados em anexo.

(i)

Outras informagdes técnicas podem ser consultadas no catalogo online
da Schmersal na Internet em www.schmersal.net.
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