
AZM40-B1 
AZM40-B1-PH

Návod k používání
Ovladač

CS 1

Pro uchycení bezpečnostního zámku a ovladače jsou připraveny dva 
otvory pro šrouby M5. Standard je provedení otvorů se zapuštěnou 
hlavou nebo provedení s indexem PH s otvory s plochým pouzdrem.

Šrouby M5 musí splňovat nejméně třídu pevnosti 8.8.  
Minimální utahovací moment pro šrouby M5 činí 4 Nm.

V oblasti čepu je třeba zabránit hromadění jemných 
nečistot. V tomto případě je proto nutné upustit od montáže, 
kdy se uzamykací čep zavádí zdola nahoru. 
Ovladač se musí namontovat tak, aby byl chráněný před 
před poškozením vnějšími vlivy.

Ovladač se musí vhodným způsobem nerozebíratelně 
upevnit (použití šroubů na jedno použití, navrtání hlav 
upevňovacích šroubů, použití nýtů ap.) na ochranné zařízení 
a zajistit proti posunutí.

Povolené přesazení ovladače a zámku
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AZM40 je funkční v rámci následujících toleranč-
ních mezí:
Osa X: ± 2 mm
Osa Y: ± 1 mm
Osa Z: ±1,5 mm (ovladač ve střední poloze)

Seřízení:
Oba šrouby M4 s vnitřním šestihranem umožňují seřízení ovládacího 
jazýčku ve směru X pomocí inbusového klíče č. 2 (2 mm). 

Seřízení pomocí šroubů M4 s vnitřním šestihranem

Šrouby s vnitřním šestihranem se nesmí zcela vyšroubovat.  

Rozměry

Všechny rozměry jsou udávané v mm 
20

20
40

45 ± 2
85 ± 2 

24
.5

24
.5

11
9.5

13
3

40

40

10
0

10

30

33
.519

.5

8

GN
YE
RD

20

Všeobecné pokyny pro montáž

Dodržujte ustanovení norem EN ISO 12100, EN ISO 14119 
a EN ISO 14120.

Ovladač je možné zavádět plynule po obvodu úhlu 180°. 

Poloha použití je libovolná. Bezpečnostní zámek se nesmí používat 
jako doraz.

Zámek s přídržným čepem (A) a ovladač s trojúhelníkovou 
značkou (B) se musí montovat ve stejném směru montáže.

A B

x.
00

0 
/ 0

2.
20

21
 / 

v.
A.

   
-  

 1
03

04
04

33
 - 

C
S 

/ A
 / 

20
21

-0
2-

12
 / 

AE
-N

r. 
-

K.A. Schmersal GmbH & Co.KG 
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Německo
Telefon: +49 202 6474-0
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Internet: www.schmersal.com
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