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Om dette dokument

Denne driftsvejledning er beregnet som supplement il
driftsvejledningen for treektovngdafbryderen T3Z 068. Ved indbygning
af DuplineSafe® indgangsmodul GS75102192-1 (Schmersal
bestillingsnummer 103010180) opfgres nedenfor hhv. afvigende og
supplerende info til montage, tilslutning og drift.

Produktbeskrivelse

N@D-STOP-signalet overfares vha. DuplineSafe® indgangsmodulet via
Dupline® 2-tradede installationsbus til et sikkerhedsrelee, hvis bagved
liggende enheder afbryder pa sikker vis.

Efter installation af DuplineSafe® indgangsmodul skal dettes
tekniske data og sikkerhedsveerdier overholdes for hele
anleegget. Detaljerne far du fra betjeningsvejledningen, der er
vedlagt DuplineSafe® indgangsmodul.

Afvigende data til T3Z 068

Materiale

- Monteringsdele (aksel, bolte, aktuator):
Omgivelsestemperatur:

Rustfrit stal
-40°C ... +70°C

T3Z 068-2909 / GS75102192-1

Slut DuplineSafe® installationsbussens ledninger til de dertil beregnede
og med DUP+ / DUP- maerkede terminaler - (tilspeendingsmoment

0,6 Nm). De terminaler, der befinder sig overfor og er maerket DUP+ /
DUP-, er beregnet til tilslutning til neeste Dupline® busdeltager.

Kontaktelementets abnerkontakt skal anvendes med egnede
kabelforskruninger med tilsvarende beskyttelsesklasse.

Der skal anvendes egnede kabelforskruninger med tilstraekkelig
beskyttelsesklasse til kabelindgangen. For at beskytte enheden mod
kondensvand ved store temperatursvingninger anbefaler vi at montere
et trykudligningselement. Den ikke benyttede kabelabning skal lukkes
med en skrueprop af korrekt beskyttelsesklasse.

Tilbeher - kabelindgang Tilspandings- Bestillings-

Kabelstarrelse:
- leder stiv:
- leder fleksibel med endemuffe:

min. 0,2 mm?2, maks. 4 mm?
0,25 mm?, maks. 2,5 mm?

Montering af DuplineSafe® indgangsmodul

Inden den elektriske installation skal DuplineSafe® indgangsmodul
ifalge angivelserne fra Dupline® adresseres og parametriseres (www.
dupline.com).

Indsaet DuplineSafe® indgangsmodul i den dertil indrettede holder i
wirengdstoppet, og saet stikket i stiklisten.

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postbox 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49-(0)202-6474-0
Telefax  +49-(0)202-6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet:  http://www.schmersal.com

(m ing, forniklet, M20 x 1,5) moment nummer
Kabelforskruning 8 Nm 103006011
Kabelforskruning med 3 Nm 103007570
trykudligningselement

Skrueprop 4 Nm 103006009

Efter udfert kabelfering anbringes husets daeksel og skruerne
tilspaendes lige meget (tilspaendingsmoment 1 Nm).

For at opna korrekt drift skal installationsanvisningerne til
DuplineSafe®s indgangsmodul overholdes.

Til forsyning af DuplineSafe® indgangsmodulet kraeves en
kanalgenerator samt et DuplineSafe® sikkerhedsrelze.

Tilbeher DuplineSafe® Bestillings-
nummer

DuplineSafe® konfigurerings- og testenhed 103010115

GS73800080

Kanalgenerator G34900000 230 103010205

DuplineSafe® sikkerhedsrelaeg GS38300143 230 103010174

Kabelafslutning DTO1 103010203
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