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DHS-150
Manuale d'istruzioni
Sistema di maniglia per porta

IT

Configurazioni di montaggio consentite
DHS-150-…-L DHS-150-…-R DHS-150-…-R DHS-150-…-L

Dimensioni
Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm).
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Legenda
A = Piastra di montaggio AZM150 (in dotazione)
B = Elettroserratura di sicurezza AZM150 (non in dotazione)
C =  Azionatore AZM150-B1 (per AZM150 con codifica standard, da 

ordinare separatamente - N. mat.: 153033699 / per AZM150i-...-B1 
con codifica individuale incluso con la dotazione)

D = Viti di sicurezza monouso (in dotazione)
E = Chiavistello della porta (nello stato chiuso)
F = Piastra di montaggio DHS-150 (in dotazione)

*  In caso di distanza ≤10 mm la porta può essere aperta solo verso 
l'esterno.

Utilizzare esclusivamente lucchetti con un diametro 
dell'archetto di 5 mm.

Descrizione del prodotto

Codice prodotto

DHS-150-BKBU-➀
N. Opzione Descrizione

➀ L Cerniera porta a sinistra
R Cerniera porta a destra

Destinazione d'uso
Il sistema di maniglia DHS-150 in combinazione con l'elettroserratura 
di sicurezza AZM150 è idoneo per dispositivi di protezione girevoli. Il 
dispositivo di protezione può essere aperto e chiuso dall'esterno tirando 
la maniglia della porta. In posizione di apertura, la maniglia della porta 
si innesta nell'arresto di fine corsa della serratura della porta aperta.

Il chiavistello della porta (E, vedi dimensioni) non deve essere 
bloccato con un lucchetto o simili quando è chiuso (in caso 
contrario, le persone intrappolate non possono più lasciare 
l'area di pericolo).

Il sistema di maniglia per porta non è adatto per applicazioni 
con sblocco di emergenza.

Il raggio minimo di una porta girevole è pari a 400 mm. 
Utilizzi ipotizzati:
- Profilo 40 mm
-  Distanza di 15 mm tra l'elettroserratura  di  sicurezza  e  

il sistema della maniglia
- Utilizzo di cerniera standard per profili da 40 mm

Tolleranze tra elettroserratura di 
sicurezza e azionatore
X = ±5 mm
Y = ±0,5 mm
Z = ±1 mm

Per motivi di sicurezza non è permesso effettuare riparazioni, 
conversioni e modifiche arbitrarie e il produttore non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni risultanti da tali operazioni.

Montaggio

Istruzioni di montaggio

Il montaggio deve essere eseguito solo da personale 
specializzato autorizzato.

Rappresentazione delle varianti di montaggio
Il sistema di maniglia per porta DHS-150 deve essere montato solo 
all'esterno della zona di pericolo.

Montaggio esterno
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Stabilimento di produzione:
Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur
Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Telefono: +49 202 6474-0
Fax: +49 202 6474-100
E-mail:  info@schmersal.com
Sito internet: www.schmersal.com
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