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Deurgreepsysteem
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Origineel

Productbeschrijving

Typenschliissel

DHS-150-BKBU-O

Nr. | Optie Beschrijving
@ |L Deur met aanslag links
R deur met rechts zichtbare scharnieren

Bestemming en gebruik

Het deurgreepsysteem DHS-150 is in combinatie met de
veiligheidsvergrendeling AZM150 geschikt voor draaibare
beschermvoorzieningen. De beschermvoorziening kan van buitenaf
worden geopend en gesloten via een trekbeweging van de deurgreep.
In geopende positie klikt de deurgreep vast in de eindaanslag van de
geopende deurgrendel.

De deurgrendel (E, zie afmetingen), mag in gesloten
toestand niet worden afgesloten met een hangslot of iets
vergelijkbaars. (Anders kunnen ingesloten personen de
gevarenzone niet meer verlaten.)

Het deurgreepsysteem is niet geschikt voor toepassingen
met paniekontgrendeling.

De minimumradius van de draaideur bedraagt 400 mm.

Veronderstellingen:

- 40 mm profiel

- Afstand van 15 mm tussen de veiligheidsvergrendeling en het
deurgreepsysteem

- Gebruik van een standaardscharnier voor 40 mm profielen

Toleranties tussen veiligheidsvergren-
deling en bediensleutel
z X =45mm
Y = 0,5 mm
X Z=11mm

Om veiligheidsredenen is het eigenhandig herstellen, ombouwen

of veranderen van het component uitdrukkelijk verboden. ledere
eigenmachtig uitgevoerde reparatie, ombouw of verandering is uit
veiligheidsoogpunt niet toegestaan, en ontslaat in voorkomend geval de
fabrikant van elke aansprakelijkheid en/of daaruit voortvioeiende schade.

Montage

Algemene montage-instructies

De montage mag uitsluitend door gemachtigd vakpersoneel
uitgevoerd worden.

Weergave van de varianten voor inbouw
Het deurgreepsysteem DHS-150 mag uitsluitend buiten de
gevarenzone worden gemonteerd.

DHS-150

Montage aan de buitenkant

Deur met Deur met
aanslag aanslag
rechts links

Toegelaten opstellingen
DHS-150-...-L  DHS-150-...-R

Afmetingen
Alle maten in mm.
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Legende

A = Montageplaat AZM150 (niet inbegrepen in de levering)

B = Veiligheidsvergrendeling AZM150 (niet inbegrepen in de levering)

C = Bediensleutel AZM150-B1 (bij AZM150 met standaardcodering
apart te bestellen (Mat.-Nr.: 153033699) / bij individueel
gecodeerde AZM150i-...-B1 inbegrepen in de levering)

D = Veiligheidsschroeven met eenwegsleuf (inbegrepen in de levering)

E = Deurgrendel (in gesloten toestand)

F = Montageplaat DHS-150 (inbegrepen in de levering)

* Bij een afstand <10 mm kan de deur alleen naar buiten toe worden
geopend.

Er mogen uitsluitend sloten met een beugeldiameter van
5 mm worden gebruikt.

Production site:
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Schmersal India Private Limited
Mdéddinghofe 30, 42279 Wuppertal G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Duitsland Tal. Shirur
Telefoon: +31 (0)341 43 25 25 Dist. Pune — 412 220
Telefax:  +49 202 6474-100 Maharashtra
E-Mail:  info-ni@schmersal.com India
Internet:  www.schmersal.com Internet: www.schmersal.in
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