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1. Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert die erforderlichen Informatio-
nen fur die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie
die Demontage des Sicherheitsschaltgerates. Die Betriebsanleitung ist
stets in einem leserlichen Zustand und zugénglich aufzubewahren.

1.2 Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal

Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen
ddrfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Installieren und nehmen Sie das Gerat nur dann in Betrieb, wenn Sie
die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den
geltenden Vorschriften tUber Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung
vertraut sind.

Auswahl und Einbau der Gerate sowie ihre steuerungstechnische
Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlagigen Ge-
setze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller
geknipft.

1.3 Verwendete Symbolik

Information, Tipp, Hinweis:
Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen.

Vorsicht: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kdnnen
Storungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.

Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann ein
Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine
die Folge sein.

1.4 BestimmungsgemaRer Gebrauch

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer
Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu
Ubernehmen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer
Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen.

Das Sicherheitsschaltgerat darf ausschlieBlich entsprechend der
folgenden Ausfihrungen oder fir durch den Hersteller zugelassene
Anwendungen eingesetzt werden. Detaillierte Angaben zum Einsatzbe-
reich finden Sie im Kapitel ,Produktbeschreibung®.

1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sowie landesspezifische
Installations-, Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften sind zu
beachten.

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den
Schmersal Katalogen bzw. dem Online-Katalog im Internet
unter products.schmersal.com.

Alle Angaben ohne Gewéhr. Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, vorbehalten.

Restrisiken sind bei Beachtung der Hinweise zur Sicherheit sowie
der Anweisungen bezuglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und
Wartung nicht bekannt.

1.6 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemalRer
Verwendung oder Manipulationen kénnen durch den Einsatz
des Sicherheitsschaltgerates Gefahren fir Personen oder
Schaden an Maschinen- bzw. Anlagenteilen nicht ausge-
schlossen werden.
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1.7 Haftungsausschluss

Fir Schaden und Betriebsstérungen, die durch Montagefehler oder
Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung
Ubernommen. Fur Schaden, die aus der Verwendung von nicht durch
den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehorteilen resultieren, ist
jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenmachtige Reparaturen, Umbauten und Veranderungen
sind aus Sicherheitsgriinden nicht gestattet und schliefen eine Haftung
des Herstellers fiir daraus resultierende Schaden aus.

2. Produktbeschreibung

2.1 Typenschliissel
Diese Betriebsanleitung ist gltig fiir folgende Typen:

ZQ 700-0-@
Nr. | Option | Beschreibung
@ " 1 SchlieRer (NO) / 1 Offner (NC)

02 2 Offner (NC)

® | ST Einbaustecker M12, A-codiert, 4-polig
STC2 wie ST, alternative Pinbelegung
FB Einbaustecker M12, A-codiert, 8-polig

Nur bei ordnungsgemaRer Ausfiihrung der in dieser Betriebs-
anleitung beschriebenen Umbauten bleibt die Sicherheits-
funktion und damit die Konformitéat zur Maschinenrichtlinie
erhalten.

2.2 Sonderausfiihrungen

Fur Sonderausfuihrungen die nicht im Typenschllssel unter 2.1 auf-
geflhrt sind gelten die vor- und nachgenannten Angaben sinngemag,
soweit diese mit der serienmaRigen Ausfiihrung Gibereinstimmen.

2.3 Bestimmung und Gebrauch

Seilzug-Notschalter werden an Maschinen und Anlagen eingesetzt, bei
denen es erforderlich ist, den NOT-HALT-Schaltbefehl an beliebigen
Punkten der Seilstrecke auszuldsen. Ziehen am gespannten Zugseil
oder Seilriss bewirkt die Betatigung der Schaltfunktion des Seilzug-
Notschalters (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Stellungsanzeige und Betatigung

Aufbau/Wirkungsweise

Der Seilzug-Notschalter der Baureihe ZQ 700 wird durch fachgerechtes
Vorspannen eines maximal 10 m langen Seiles in den Betriebszustand
versetzt. Das Schaltglied im Inneren besitzt 2 Kontakte, wobei im
gespannten Zustand die Offnerkontakte geschlossen und die SchlieRer-
kontakte gedffnet sind.

Nach Betatigung der NOT-HALT-Funktion halt ein Verrast-Mechanis-
mus den NOT-HALT-Befehl aufrecht bis eine manuelle Entriegelung
durch Driicken des blauen RESET-Tasters erfolgt.

Vor der Riickstellung des NOT-HALT-Signals ist die Ursache der Betati-
gung festzustellen. Eine Rickstellung ist nur bei korrekter Seilvorspan-
nung (Stellungsanzeige in Mittelstellung) mdéglich (siehe Abbildung 1).

Der ZQ 700-FB ist fiir den Einsatz in Kombination mit der sicheren
Feldbox SFB der Firma Schmersal ausgelegt.
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Die Bewertung und Auslegung der Sicherheitskette ist
vom Anwender entsprechend der relevanten Normen
und Vorschriften und in Abhangigkeit vom erforderlichen
Sicherheitsniveau vorzunehmen.

Das Gesamtkonzept der Steuerung in welche die Sicher-
heitskomponente eingebunden wird, ist nach den relevanten
Normen zu validieren.

2.4 Technische Daten

Vorschriften: EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Gehause: Kunststoff
Deckel: Kunststoff
Schutzart: IP67 nach EN 60529
Schutzklasse: 1l
Verschmutzungsgrad: 3
Kontaktmaterial: Silber

Wechsler mit Doppelunterbrechung, 1 bis 2 Offner,
Sprungschaltung mit zwangséffnenden Offnern
Schraubklemmen oder Einbaustecker M12,
A-codiert, 4- oder 8-polig

max. 2,5 mm? (einschl. Aderendhiilse)

1 x M20

Schaltsystem:

Anschlussart:

Anschlussquerschnitt:
Leitungseinfihrung:
Gebrauchskategorie AC-15, DC-13 I./U,:

- Schraubklemmanschluss

- Einbaustecker M12, 4-polig

- Einbaustecker M12, 8-polig
Bemessungsstolispannungsfestigkeit Uy,
- Schraubklemmanschluss 6 kV

4A/240VAC,4A/24VDC
4A/240VAC,4A/24VDC
2A/24VAC,2A /24 VDC

- Einbaustecker M12, 4-polig 2,5kV
- Einbaustecker M12, 8-polig 0,8 kV
Bemessungsisolationsspannung U;:

- Schraubklemmanschluss 500 V
- Einbaustecker M12, 4-polig 250V
- Einbaustecker M12, 8-polig 32V
Thermischer Dauerstrom l:

- Schraubklemmanschluss 10A
- Einbaustecker M12, 4-polig 4A
- Einbaustecker M12, 8-polig 2A

Kurzschlussfestigkeit:

- Schraubklemmanschluss

- Einbaustecker M12, 4-polig
- Einbaustecker M12, 8-polig
Bedingter Kurzschlussstrom:
Umgebungstemperatur:
Relative Feuchtigkeit:

6 A gG D-Sicherung

4 A gG D-Sicherung

2 A gG D-Sicherung

1.000 A

-25°C...+70°C

30 ... 95 % nicht kondensierend,
nicht vereisend

max. 10 m in Abhangigkeit von dem
Umgebungstemperaturbereich (siehe Abbildung 4)
> 1 Million Schaltspiele

Seillange:

Mech. Lebensdauer:

{@s  Input terminal wire size AWG: 14-22
Max. Torque: 7 Lb In
Use solid or stranded copper conductors only.

2.5 Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften: EN ISO 13849-1
B.op Offner (NC): 100.000
Gebrauchsdauer: 20 Jahre
B1op dop X hop X 3600 s/h
— 210 Nop =
MTTFD 0,1 X Nop ° tcycle

(Ermittelte Werte kénnen in Abhangigkeit der applikationsspezifischen
Parameter h,,, d,, und t,. sowie der Last variieren.)

Werden mehrere Sicherheitskomponenten in Reihe geschaltet, wird

der Performance Level nach EN ISO 13849-1 aufgrund verringerter
Fehlererkennung unter Umsténden reduziert.
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3. Montage

3.1 Allgemeine Montagehinweise

Die Montage darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefihrt
werden. Der Seilzug-Notschalter wird mit vier Schrauben (Bohrungs-
abstand 30 mm bzw. 60 mm) montiert, wo eine Entriegelung von Hand
gefahrlos moglich ist. Das Gerat muss so angeordnet sein, dass die
ganze Lange des Seiles vom Schalter aus sichtbar ist.

Gemal EN 60947-5-5 ist darauf zu achten, dass die maxima-
le senkrechte Zugkraft bis zur Betatigung von 200 N und der
maximale Weg von 400 mm nicht liberschritten werden. Fiir
das Erreichen des nétigen Betatigungsweges ist ausreichend
Raum vorzusehen.

3.2 Montageanordnungen

Bei Abspannlangen bis 10 m sind Seilunterstltzungen nach jeweils

2 bis 5 m erforderlich. Um bei stark vibrierenden Maschinen Reso-
nanzschwingungen im Seil zu verhindern, ist es ratsam, die einzelnen
Stiitzabstéande unterschiedlich auszufiihren. Die Montage erfolgt geman
Abbildung 2.

ZQ 700

Da sich bei Belastung die Kauschen verformen, sollte das Seil nach der
Montage mehrmals kraftig gezogen werden. Anschlie®end muss das
Seil nachgespannt werden (siehe Abbildung 3).
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Abbildung 3: Verformung der Kausche

Der korrekte Betrieb des Produkts steht in direktem Zusammenhang
mit den in der Grafik dargestellten Daten. Die maximale Seillange hangt
von der Temperaturéanderung ab, der das Zugseilsystem ausgesetzt ist.
Die entsprechende Seillange mit und ohne externe Zugfeder ist in der
Grafik dargestellt.
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Abbildung 2: Montage der Komponenten

Legende

Zugseil mit rotem PVC-Mantel @ 5 mm (Stahlseele @ 3 mm)
Augenschraube

Mutter

Seilklemme
Spannschloss

Kausche

Schakel

Seilspanner S900
Zugfeder ACC-700-RZ173
Stellungsanzeige
RESET-Taster

W>O©o0o~NOO O WN-=

Wir empfehlen den Einsatz der Zugfeder ACC-700-RZ173 um Aus-
wirkungen von Temperaturschwankungen zu dampfen. Bedingt durch
das Wéarmedehnungsverhalten des Seiles wird die maximal zuléssige
Seillange durch die Umgebungstemperaturanderung vorgegeben (siehe
Abbildung 4).

Zur optimalen Betriebssicherheit und zur zeitsparenden
Montage wird empfohlen, das Zugseil und das kombinierte
Befestigungs- und Spannsystem von Schmersal zu verwen-
den. Alternativ kénnen auch Seilkauschen und Klemmen

in Verbindung mit einem Spannschloss genutzt werden. In
diesem Fall muss vor dem Anbringen des Zugseiles der rote
PVC-Mantel im Klemmbereich entfernt werden.
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Abbildung 4: Maximale Seillange in Abhangigkeit zur Temperaturéande-
rung mit bzw. ohne Zugfeder

Das Zugseil ist am Ring zu befestigen und anschlieRend so weit vorzu-
spannen, bis sich die Stellungsanzeige in Mittelstellung befindet (siehe
Abbildung 1).
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4. Elektrischer Anschluss

4.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss

Der elektrische Anschluss darf nur im spannungslosen Zu-
stand und von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

RN

. Deckelschrauben I6sen

2. Staubschutzkappe entfernen

3. Geeignete M20 x 1,5 Kabelverschraubung mit entsprechender
Schutzart verwenden

4. Bei Anschluss darauf achten, dass sich keine Leitungen im Bereich
des Hebelsystems und des Drucktasters befinden

5. Sauberung des Schalterinneren (z.B. Entfernen der Leitungsreste)
unbedingt beachten, da Fremdkdrper das Schaltverhalten beein-
trachtigen kénnen

6. Deckelschrauben gleichmassig anziehen (Anzugsdrehmoment 0,5 Nm)

Absetzlange x des Leiters: 6 mm
X X

:E::l—ﬂg

Der kunststoffgekapselte Schalter ist schutzisoliert. Ein Schutzleiter ist
nicht zulassig.

Zubehor Kabelverschraubung:
Bestellnummer: 103006013
Zulassiger Kabeldurchmesser: 6 - 12 mm
Anzugsdrehmoment: 4,5Nm

4.2 Kontaktvarianten
Pinbelegung der Versionen mit M12-Stecker in Klammern gekenn-
zeichnet.

Alle Offner zwangséffnend ©.

ZQ 700-11(-ST) ZQ 700-02(-ST)

M 21—=—2203) (1) 21—=7—22 (3)

ZQ 700-02(-STC2)
(3) 21 —7—22 (&)

W Bt 14 2 @) N——12 2 O N—"T"12 (2
ZQ 700-02-FB

6) 21——22 (1)

2) N—"—12 (4

Stecker ST/ STC2 Stecker FB 5

M12 M12

4-polig 8-polig

ZQ 700

5. Inbetriebnahme und Wartung

5.1 Funktionspriifung

Das Sicherheitsschaltgerat ist hinsichtlich seiner Sicherheitsfunktion zu
testen. Hierbei ist vorab Folgendes zu gewahrleisten:

1. Fester Sitz des Seilzug-Notschalters

2. Unversehrtheit der Leitungseinfiihrung und -anschliisse

3. Schaltergehause auf Beschadigungen uberpriifen

4. Uberpriifung der Schalterfunktion durch Betétigung des Zugseiles

5. Kontrolle der Seilspannung mittels Stellungsanzeige

5.2 Wartung
In regelmaRigen Abstéanden empfehlen wir eine Sicht- und Funktions-
prifung mit folgenden Schritten:
1. Uberpriifung der Schalterfunktion durch Betitigung des Zugseiles
2. Uberpriifung der Leitungseinfiihrung und des Leitungsanschlusses
3. Entfernen von Schmutz
4. Kontrolle der Seilspannung mittels Stellungsanzeige und
Uberpriifung des Seiles und der Seilfiihrung auf Schaden
und festen Sitz

Gehause nicht unter Spannung 6ffnen.

Beschadigte oder defekte Gerate sind auszutauschen.

6. Demontage und Entsorgung

6.1 Demontage
Das Sicherheitsschaltgerat ist nur in spannungslosem Zustand zu
demontieren.

6.2 Entsorgung

Das Sicherheitsschaltgerat ist entsprechend der nationalen Vorschriften
und Gesetze fachgerecht zu entsorgen.
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7. EU-Konformitatserklarung

Original

Bezeichnung des Bauteils:

Typ:

Beschreibung des Bauteils:

Einschlagige Richtlinien:

Angewandte Normen:

Bevollmachtigter fiir die Zusammen-

Ort und Datum der Ausstellung:

ZQ700-E-DE

EU-Konformitatserklarung

stellung der technischen Unterlagen:

® SCHMERSAL

ACE Schmersal
Eletroeletronica Industrial Ltda.
Av. Brasil, n° 815

Jardim Esplanada

CEP: 18557-646 Boituva — SP
Brasil

Internet: www.schmersal.com.br

Hiermit erkléren wir, dass die nachfolgend aufgeflihrten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den
Anforderungen der unten angefiihrten Européischen Richtlinien entsprechen.

ZQ 700

siehe Typenschlussel

Seilzug-Notschalter

2006/42/EG
2011/65/EU

Maschinenrichtlinie
RoHS-Richtlinie

EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Boituva, 21. April 2021

oo

Rechtsverbindliche Unterschrift
Marco Antonio De Dato
Leiter Konstruktion & Entwicklung

i)

$ SCHMERSAL

Die aktuell giiltige Konformitatserklarung steht im Internet unter
products.schmersal.com zum Download zur Verfiigung.
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Production site:
ACE Schmersal
Eletroeletrénica Industrial Ltda.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Av. Brasil, n° 815

Méddinghofe 30, 42279 Wuppertal Jardim Esplanada — CEP: 18557-646, Boituva — SP
Deutschland Brasil

Telefon: +49 202 6474-0 Telefone +55 - (0)15 - 32 63 - 9800

Telefax: +49 202 6474-100 Telefax  +55 - (0)15 - 32 63 - 9899

E-Mail:  info@schmersal.com E-Mail:  vendas@schmersal.com.br

Internet: www.schmersal.com Internet:  http://www.schmersal.com.br
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