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1. Sobre este documento

1.1 Fungéao

O presente manual de instrugdes fornece as informagdes necessarias
para a montagem, a coloca¢éo em funcionamento, a operagéo segura
e a desmontagem do dispositivo. O manual de instru¢des deve ser
mantido sempre em estado legivel e guardado em local acessivel.

1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado
Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser executados
apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois de ter
lido e entendido o manual de instrugdes, bem como de se ter familiarizado
com as normas de seguranca no trabalho e prevencgao de acidentes.

A selecdo e montagem dos dispositivos, bem como a sua integracéo na
técnica de comando, sdo vinculados a um conhecimento qualificado da
legislagéo pertinente e requisitos normativos do fabricante da maquina.

1.3 Simbolos utilizados

Informagao, dica, nota:
Este simbolo identifica informagdes adicionais Uteis.

Cuidado: A ndo observagao deste aviso de adverténcia pode
causar avarias ou funcionamento incorreto.

Adverténcia: A ndo observagao deste aviso de adverténcia
pode causar danos pessoais e/ou danos na maquina.

1.4 Utilizagao correcta conforme a finalidade
A gama de produtos Schmersal ndo se destina a consumidores
particulares.

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir fungdes
voltadas para a seguranga, como parte integrante de um equipamento
completo ou maquina. Esta na responsabilidade do fabricante do
equipamento ou maquina assegurar o funcionamento correto do
equipamento completo.

O dispositivo deve ser utilizado exclusivamente conforme as
consideragdes a seguir ou para as finalidades homologadas pelo
fabricante. Informagdes detalhadas sobre a area de aplicagdo podem
ser consultadas no capitulo "Descrigdo do produto".

1.5 Indicagoes gerais de seguranga

Devem ser observadas as indicagdes de seguranga do manual de
instrugbes bem como as normas nacionais especificas de instalagao,
seguranga e prevengao de acidentes.

Outras informagdes técnicas podem ser consultadas nos
catalogos da Schmersal ou nos catalogos online na Internet
em products.schmersal.com.

Todas as informagdes sao fornecidas sem garantia. Reservado o direito
de alteragdes conforme o desenvolvimento tecnoldgico.

Observando-se as indicagdes de seguranca, bem como as instru¢des
de montagem, colocagdo em funcionamento, operagéo e manutengao,
n&o séo conhecidos riscos residuais.

1.6 Adverténcia contra utilizagao incorreta
A utilizagcdo tecnicamente incorreta ou manipulagdes no

dispositivo podem ocasionar a ocorréncia de perigos para
pessoas ou danos em partes da maquina ou equipamento.
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1.7 Isencao de responsabilidade

Nao assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas
operacionais causadas por erros de montagem ou devido a ndo
observagao deste manual de instrugées. Também néo assumimos
nenhuma responsabilidade adicional por danos causados pela
utilizagéo de pegas sobressalentes ou acessorios ndao homologados
pelo fabricante.

Por motivo de seguranga nédo sé@o permitidas quaisquer reparagoes,
alteragdes ou modificagdes efetuadas por conta propria, nestes casos
o fabricante exime-se da responsabilidade pelos danos resultantes.

2. Descrigao do produto

2.1 Cédigo do modelo
Este manual de instrugdes é valido para os seguintes modelos:

EX-O@ ®-@Z-6-6-0-3G/D

N° | Opgao Descrigao
® 'z Comutag&o de agao rapida ©
T Comutagio lenta ©
@ | Selegso dos atuadores: ver catélogo
® 335 Formato estreito, 1 entrada de cabo
355 Formato largo, 3 entradas de cabo
@ 11 1 contacto NA / 1 contacto NF
02 2 contactos NF
20 2 contactos NA
01/01 1 contacto NF a esquerda / 1 contacto NF a direita
12 1 contacto NA / 2 contactos NF
03 3 NF
® H Comutagao lenta com contactos escalonados
(progressivos)
UE Comutagao lenta com sobreposigédo de contactos
2138 Alavanca basculante com roldana 7H para tarefas
de seguranca
1637 Contactos em ouro

Os componentes de seguranca conforme a Diretiva de
maquinas sao identificados na placa de caracteristicas com a
inscricdo "safety component.

Apenas com a execugao correta das modificagdes
descritas neste manual de instrugdes esta assegurada a
funcéo de seguranca e portanto € mantida a conformidade
relativamente a Diretiva de Maquinas.

2.2 Versoes especiais

Para as versdes especiais que nao estéo listadas no coédigo de modelo
no item 2.1 as especificagdes anteriores e seguintes aplicam-se de
forma analoga, desde que sejam coincidentes com a versao de série.

2.3 Descricgdo e utilizacao

Os interruptores de posigao sdo adequados para dispositivos de
protecédo deslocaveis lateralmente e giratérios que devem permanecer
fechados para assegurar a seguranga operacional requerida.

Os dispositivos podem ser utilizados em areas com risco de explosao
da Zona 2 e 22 da categoria 3G/D. Os requisitos de instalagéo e
manutengao devem ser cumpridos conforme a série de normas 60079.

A avaliagéo e o dimensionamento da cadeia de seguranca
devem ser efetuados pelo utilizador em conformidade com as
normas e regulamentos relevantes, de acordo com o nivel de
seguranga requerido.

O conceito global do controlo, no qual o componente de
seguranca sera integrado, deve ser validado segundo as
normas relevantes.

EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D

Condicoes para a aplicagdo segura

Devido a energia de impacto especificada dos dispositivos, estes
devem ser montados protegidos contra cargas mecanicas. A gama de
temperatura ambiente especificada deve ser cumprida. Uma protecéo
contra exposig¢ao continua a radiagdo UV deve ser assegurada pelo
utilizador.

2.4 Dados técnicos
Identificagcdo conforme diretiva ATEX: & Il 3G
® 11 3D
ExnC IIC T5 Gec X
Ex tc l1IC T90°C Dc X
EN 60947-5-1,

EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-15, EN 60079-31

Identificagdo conforme normas:

Normas aplicadas:

Invélucro: Metal leve fundido sob presséo. pintura de fabrica
Tipo de construgao: EN 50041
Energia de impacto max:

- EX-Z/T 335: 4J
- EX-Z/T 355: 1J
Velocidade maxima de atuagao: max. 1 m/s
Tipo de protegao: P67
Material dos contactos: Prata

Elementos de comutacao: Comutador com interrupgéo dupla Zb

ou 2 contactos NC, pontes de contacto separadas galvanicamente

Sistema de comutagao: © EN 60947-5-1; Comutacéo de agao lenta

ou rapida, contacto de rotura positiva

Tipo de conexao: Ligagéo por parafuso

Seccao do cabo: 0,75 mm? ... 2,5 mm? (incl. terminais de ponta de fio)
Entrada de cabo:

- EX-Z/T 335: 1xM20x 1,5
- EX-Z/T 355: 3xM20x 1,5
Resisténcia calculada a tens&o de choque U, 6 kV
-03Z, -12Z: 4 kV

Tensé&o de isolamento calculada U;: 500 V
-03Z, -12Z: 250 V

Corrente de ensaio térmico ly,: 10A
Categoria de aplicagéo: AC-15/DC-13
Corrente/tensao de operagao calculada 1/U,: 4 A/230 VAC
4A/24VDC

Protegéo contra curto-circuito: Fusivel 6 AgG D
Corrente de curto-circuito: 1.000 A
Temperatura ambiente: -20°C ... +60 °C
Resisténcia mecanica: 30 milhdes de ciclos de comutagao
Frequéncia de comutagao: max. 5.000/h

Duragao do impacto: Comutagao lenta: correspondente a velocidade de
acionamento;

Tempo de comutagéo: <2 ms

Tempo de comutagéo: Comutagao de agao rapida: < 2 ms;
Comutagao lenta: correspondente a velocidade de acionamento

Secgao do cabo: G7..12mm
Prensa-cabo: ® Il 2GD
Binario de aperto:

- Deckelschrauben: min. 1,0 Nm
- Parafusos da tampa: min. 8,0 Nm

- Parafusos de ligagéo a terra: PE 1 Nm, PA 1,2 Nm

2.5 Classificagao

Instrugdes: EN ISO 13849-1
B,op (Contacto NF): 20.000.000
B,p (contacto NA) com 10% de carga de contacto resistiva: 1.000.000
Vida util: 20 anos

B1op Nop = dop X hop x 3600 s/h
0,1 X Nop tcycle

MTTFp =

(Os valores determinados podem variar em fungéo dos parametros

especificos da aplicagéo h,,, d,, € t,,. bem como da carga.)
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3. Montagem

3.1 Instrugdes gerais de montagem
Montagem permitida apenas em estado desenergizado.

Para a fixagao do invélucro, estao disponiveis 4 furos (EX-Z/T 335) ou
2 furos (EX-Z/T 355). As medidas de fixagao sdo indicadas na parte
de tras do involucro. Os parafusos de fixagdo do dispositivo devem ser
bloqueados para nao serem desapertados sem autorizagéo.

E necessario um condutor de protegdo. O invélucro do interruptor ndo
deve ser usado como batente. A posi¢ao de uso é opcional.

Para um funcionamento correto o interruptor deve ser fixado de tal

modo que o percurso de comutagao necessario para a atuagao seja
alcangado com seguranga. Para fungdes de seguranga € necessario que
possa ser alcangado ao menos o percurso de rutura positiva indicado

no diagrama de percurso de comutagao (ver catalogo). Todos os
dispositivos possuem um curso secundario para absorver irregularidades
nas guias do sistema de acionamento. Entretanto, deve ser evitado que
o interruptor seja acionado para além do seu batente interno.

Favor observar as especificagdes nos dados técnicos acerca
da energia de impacto maxima, da velocidade de atuagao e
dos binarios de aperto.

Favor observar as indicagdes relacionadas nas normas
EN ISO 12100, EN ISO 14119 e EN ISO 14120.

3.2 Dimensoées
Todas as medidas em mm.
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3.3 Configuragoes

Alterar a fungdo de comutagao (4VH, 4V7H, 4V10H)

Os interruptores de posi¢cdo com elemento "4V" podem ser ajustados
de tal modo que possam comutar apenas no sentido dos ponteiros do
relégio, apenas no sentido contrario aos ponteiros do relégio ou nos
dois sentidos. S&o necessarios os seguintes passos:

1. Soltar o parafuso do elemento atuador e remover o elemento

2. Mudar de posicao as duas pegas de plastico internas

3. Colocar novamente o cabegal atuador e apertar os parafusos do elemento

% SCHMERSAL

EX-Z/IT 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D

Alterar a fungao de comutacao

comutagao nos dois sentidos

comutagao apenas no sentido dos ponteiros
do relégio

comutagao apenas no sentido contrario aos
ponteiros do relégio
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3.4 Montagem dos cabecais atuadores
Ajuste do cabecal atuador (R, K, 1K,V, 4V.H)

O elemento atuador pode ser deslocado 4 x 90°. Soltar os quatro
parafusos da cabega atuadora (perfil em cruz PZ2), mudar a cabega
atuadora para a posicédo desejada e reapertar os quatro parafusos
(binario 1,5 Nm).

Ajustar a alavanca com roldana (.H)

A alavanca com roldana pode ser ajustada em 180°, para que a
roldana fique voltada para o interruptor ou na diregéo contraria.

Posicionamento da alavanca (.H)
LN

Py
WK

N

A alavanca basculante pode ser regulada com 10° passos em 360°
sobre o eixo dentado. Girar o parafuso sextavado aprox. 4 mm para
fora, mudar a alavanca para a posigéo desejada e reapertar o parafuso.

Alavanca de comprimento ajustavel (7H, 10H)
Para ajustar o comprimento da alavanca, soltar o parafuso de fixagao da
alavanca. Depois de ajustar o comprimento, reapertar bem o parafuso.

Os interruptores de posi¢ao com atuador 7H ou 10H nado séo
adequados para tarefas de seguranca. Apenas o atuador

7H com indice de encomenda -2138 tem contacto de rutura
positiva.
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4. Ligacao elétrica

4.1 Indicagdes gerais sobre a ligagao elétrica

Aligagao elétrica pode ser efetuada apenas em estado
desenergizado por pessoal técnico autorizado.

As designacdes dos contactos séo indicadas no interior do interruptor.

Comprimento de decapagem x do condutor 6 mm

:‘ﬁ

=

O bucin (incl. no fornecimento) é permitido apenas para cabos e
condutores instalados de modo fixo. O instalador deve assegurar o
alivio de tragé@o necessario. Uma vez executada a ligagéo, limpar o
interior do interruptor para a eliminagéo de sujidades.

Aligagao ao terminal do condutor de protecéo externo
deve ser feita de acordo com a norma EN 60079-14,
paragrafo 6.3 Para a ligagdo do condutor, deve-se utilizar
um terminal de olhal de tamanho M5.

4.2 Variantes de contacto
Representagao dos contactos com o dispositivo de protecéo fechado.

1 contacto NA / 1 contacto NF 2 contactos NF
EX-Z/T 335-11Z-3G/D EX-Z/T 335-02Z-3G/D
EX-Z/T 355-11Z-3G/D EX-Z/T 355-02Z-3G/D
11—r—12 &
21—~——22 ©

13— —14

21—-—22 ©

1 contacto NA / 2 contactos NF
EX-T 335-12Z-3G/D
EX-Z/T 355-12Z-3G/D

2 contactos NA
EX-T 335-20Z-3G/D
EX-Z/T 355-20Z-3G/D

13 —7—14 13— —14
23 .~ 24 21—T—22 ©
31—"T"—32 ©

3 contactos NF

EX-T 335-03Z-3G/D
EX-Z/T 355-03Z-3G/D
=12 ©
21—"—22 ©
31—""—32 &

Os interruptores de posi¢éo com dois contactos NA (-20)
nao sao adequados para tarefas de segurancga.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Alemanha

Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com

Internet: www.schmersal.com
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5. Colocacao em funcionamento e manutencao

5.1 Teste de funcionamento

O dispositivo interruptor de seguranca deve ter a sua a fungao
de seguranca testada. Neste procedimento deve-se assegurar
previamente o seguinte:

- Ainstalagdo foi executada de acordo com as normas

- Aligagéo foi executada corretamente

- O cabo foi passado e ligado corretamente

- Verificar se o elemento atuador ndo esta preso

- O dispositivo interruptor de seguranga néo esta danificado

- Remocéo dos residuos de sujidade.

- Verificar a entrada e as ligagdes de condutor em estado desenergizado

5.2 Manutencgao

No caso de montagem adequada conforme as instru¢cdes acima

mencionadas, ndo ha necessidade de muita manutengao. Sob

condigdes severas é necessaria uma manutengao periddica com os

seguintes passos:

1. Verificar se o atuador e o dispositivo interruptor de segurancga estéo
firmemente assentados

2. Relubrificagédo dos veios ou pinos

3. Remocgéao dos residuos de sujidade

4. Verificar a entrada e as ligagbes de condutor em estado
desenergizado

Nao abrir o invélucro em estado energizado

Em todas as fases da vida operacional do dispositivo
interruptor de seguranga devem ser tomadas medidas
organizativas e construtivas de protegéo contra manipulacao
e manipulagao do dispositivo de protegéo, por exemplo,
através da utilizagdo de um atuador substituto.

Por motivos de protegao contra explosao, substituir o dispositivo
no max. apés 30 milhao de ciclos de comutagao.

Os equipamentos danificados ou defeituosos devem ser
substituidos.

6. Desmontagem e eliminacao

6.1 Desmontagem
O dispositivo interruptor de seguranca deve ser desmontado apenas
em estado desenergizado.

6.2 Eliminagao
O dispositivo interruptor de seguranca deve ser eliminado de
modo tecnicamente correto, conforme a legislagédo e normas

nacionais.

7. Declaragao de conformidade

Pelo presente declaramos que, devido a sua concegao e tipo construtivo,
os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das
diretivas europeias abaixo citadas.

Diretivas pertinentes: Normas aplicadas:

2006/42/CE EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
2014/34/UE EN IEC 60079-0:2018
2011/65/UE EN IEC 60079-15:2019

EN 60079-31:2014

A declaracao de conformidade vigente esta disponivel para
download na Internet em products.schmersal.com.
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