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ZQ 900

1. Sobre este documento

1.1 Fungéao

O presente manual de instrugdes fornece as informagdes necessarias
para a montagem, a colocagédo em funcionamento, a operagéo segura e a
desmontagem do dispositivo de seguranga. O manual de instrugdes deve
ser mantido sempre em estado legivel e guardado em local acessivel.

1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado
Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser executados
apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois de ter
lido e entendido o manual de instrugdes, bem como de se ter familiarizado
com as normas de seguranca no trabalho e prevencgao de acidentes.

A selegéo e montagem dos dispositivos, bem como a sua integracdo na
técnica de comando, sao vinculados a um conhecimento qualificado da
legislagéo pertinente e requisitos normativos do fabricante da maquina.

1.3 Simbolos utilizados

Informacao, dica, nota:
Este simbolo identifica informagdes adicionais Uteis.

Cuidado: A ndo observagao deste aviso de adverténcia pode
causar avarias ou funcionamento incorreto.

Adverténcia: A ndo observagao deste aviso de adverténcia
pode causar danos pessoais e/ou danos na maquina.

1.4 Utilizagao correcta conforme a finalidade
A gama de produtos Schmersal ndo se destina a consumidores
particulares.

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir fungdes
voltadas para a seguranga, como parte integrante de um equipamento
completo ou maquina. Esta na responsabilidade do fabricante do
equipamento ou maquina assegurar o funcionamento correto do
equipamento completo.

O dispositivo interruptor de seguranga pode ser utilizado
exclusivamente conforme as consideragdes a seguir ou para as
finalidades homologadas pelo fabricante. Informagdes detalhadas
sobre a area de aplicagdo podem ser consultadas no capitulo
"Descrigao do produto”.

1.5 Indicagoes gerais de seguranga

Devem ser observadas as indicagdes de seguranga do manual de
instrugbes bem como as normas nacionais especificas de instalagao,
seguranga e prevengao de acidentes.

Outras informagdes técnicas podem ser consultadas nos
catalogos da Schmersal ou nos catalogos online na Internet
em products.schmersal.com.

Todas as informagdes sao fornecidas sem garantia. Reservado o direito
de alteragdes conforme o desenvolvimento tecnoldgico.

Observando-se as indicagdes de seguranca, bem como as instrugdes
de montagem, colocagdo em funcionamento, operagdo e manutengao,
n&o séo conhecidos riscos residuais.

1.6 Adverténcia contra utilizagao incorreta

A utilizagdo tecnicamente incorreta ou quaisquer
manipulagées no interruptor de seguranga podem ocasionar
a ocorréncia de perigos para pessoas e danos em partes da
maquina ou equipamento.
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1.7 Isencao de responsabilidade

Nao assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas
operacionais causadas por erros de montagem ou devido a ndo
observacdo deste manual de instrugées. Também nao € assumida
qualquer responsabilidade adicional por danos causados pela
utilizagéo de pegas sobressalentes ou acessorios ndao homologados
pelo fabricante.

Por motivo de seguranga nédo sé@o permitidas quaisquer reparagoes,
alteragdes ou modificagdes efetuadas por conta propria, nestes casos
o fabricante exime-se da responsabilidade pelos danos resultantes.

2. Descrigao do produto

2.1 Cdédigo para encomenda
Este manual de instrugdes é valido para os seguintes modelos:

ZQ 900-0@-®
N° | Opgao Descricao
@ N 1 contacto NA/ 1 contacto NF
13 1 contacto NA/ 3 contactos NF
22 2 contactos NA/ 2 contactos NF
02 2 contactos NF
04 4 NF
Sem botdo PARAGEM DE EMERGENCIA
N Com botdo PARAGEM DE EMERGENCIA
Entrada de condutor 3x M20
STC2 Conector integrado M12, codificado em A,
4 polos
FB Conector integrado M12, codificado em A,
8 polos

Apenas com a execugao correta das modificagdes
descritas neste manual de instrugdes esta assegurada a
fungéo de seguranca e portanto € mantida a conformidade
relativamente a Diretiva de Maquinas.

2.2 Versoes especiais

Para as versdes especiais que nao estéo listadas no codigo de modelo
no item 2.1 as especificagbes anteriores e seguintes aplicam-se de
forma analoga, desde que sejam coincidentes com a verséo de série.

2.3 Descrigao e utilizacao

Os interruptores de emergéncia de acionamento por cabo s&o utilizados
em maquinas e equipamentos nos quais € necessario acionar o
comando de paragem de emergéncia em qualquer ponto do trajeto

do cabo. A fungédo de comutagéo do interruptor de acionamento por
cabo ¢ ativada puxando o cabo pré-tensionado, por rutura do cabo ou
pressionando o bot&o de paragem de emergéncia opcional(ver figura 1).
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Figura1: Indicacéo de posi¢éo e acionamento

Design/principio de funcionamento

O Interruptor de emergéncia de acionamento por cabo da série ZQ 900
é colocado em condigéo operacional através do pré-tensionamento
tecnicamente correto do cabo. Estéo presentes até dois elementos

de comutacgao internos com 2 ou 4 contactos sendo que, quando o
cabo é tensionado, os contactos NF estéo fechados e os contactos NA
estéo abertos.
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Apds a atuagdo da fungdo de PARAGEM DE EMERGENCIA,

um mecanismo de bloqueio mantém o comando PARAGEM DE
EMERGENCIA ativo até que seja efetuado um destravamento manual,
premindo-se o botao azul RESET. Antes da reposic¢éo do sinal de
PARAGEM DE EMERGENCIA deve ser verificada a causa da atuagéo.
Uma reposigao so é possivel com a tensao correta do cabo (indicador
de posigdo na posigdo média) (ver figura 1).

O ZQ 900-FB esta concebido para ser utilizado em combinagédo com o
caixa de campo segura SFB da empresa Schmersal.

A avaliagéo e o dimensionamento da cadeia de seguranga
devem ser efetuados pelo utilizador em conformidade com
as normas e regulamentos relevantes, de acordo com o
nivel de segurancga requerido.

O conceito global do controlo, no qual o componente de
seguranga sera integrado, deve ser validado segundo as
normas relevantes.

2.4 Dados técnicos

Normas: EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 620, EN ISO 13850
Invélucro: zinco fundido sob pressao, pintado
Tampa: Plastico
Tipo de protegao: IP65, IP67 segundo EN 60529
- ZQ 900-...-N: 1P65
Classe de protecao: |
Grau de contaminagao por sujidade: 3
Material dos contactos: Prata

Sistema de comutagao: Comutador com interrupgéo dupla, 1 até 4
contactos NF,

comutagao rapida com contactos NF de ruptura positiva
Terminais roscados ou conector incorporado M12,
codificado em A, 4 ou 8 polos

max. 2,5 mm?

(incl. terminais de ponta de fio)

3 xM20

Tipo de ligagéo:

Seccgéo do cabo:

Entrada de condutor:

Categoria de aplicagao AC-15, DC-13 I./U,:
- Ligagao terminais roscados

- Conector incorporado M12, 4 polos 4 A/240 VAC, 1A/ 24 VDC
- Conector incorporado M12, 8 polos 2A/24 VAC,1A/24VDC
Resisténcia projetada contra picos de tens&o U,

- Ligagao de terminais roscados 6 kV

4A/240VAC, 1A/24VDC

- Conector incorporado M12, 4 polos 2,5kV
- Conector incorporado M12, 8 polos 0,8 kV
Tens&o de isolamento calculada U;:

- Ligagao de terminais roscados 500 V
- Conector incorporado M12, 4 polos 250V
- Conector incorporado M12, 8 polos 32V
Corrente de ensaio térmico ly.,:

- Ligagao de terminais roscados 10A
- Conector incorporado M12, 4 polos 4A
- Conector incorporado M12, 8 polos 2A

Resisténcia a curto-circuito:

- Ligacao de terminais roscados

- Conector incorporado M12, 4 polos
- Conector incorporado M12, 8 polos
Corrente de curto-circuito:
Temperatura ambiente:
Comprimento do cabo:

6 A gG fusivel D

4 A gG fusivel D

2 A gG fusivel D

1.000 A

-25°C ... +70°C

max. 75 m dependendo da
gama de temperatura ambiente (ver figura 4)
> 1.000.000 ciclos de comutagéo

Vida util mecanica:

{@w  Input terminal wire size AWG: 14-22
Max. Torque: 7 Lb In
Use apenas condutores de cobre sdlido ou trangado.

2.5 Classificagao

Instrugdes: EN ISO 13849-1
B,op contacto NF: 100.000
Vida util: 20 anos
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B1op Nop = dop X hop x 3600 s/h
0,1 X Nop tcycle

MTTFp =

(Os valores determinados podem variar em fungao dos parametros
especificos da aplicago h,,, d, € t,,, bem como da carga.)

Quando varios componentes de seguranga s&o ligados em série,
conforme as circunstancias, segundo a norma EN ISO 13849-1ocorre uma
queda do nivel de performance devido a detecéo de falhas reduzida.

3. Montagem

3.1 Instrugdes gerais de montagem

A montagem pode ser efetuada em estado desenergizado
por pessoal técnico autorizado.

O interruptor de emergéncia de acionamento por cabo é montado com
dois parafusos (distancia dos furos 40 mm ou 48 mm), num local onde
seja possivel um desbloqueio manual sem perigo.

O dispositivo tem que ser disposto de tal modo que o
desbloqueio manualmente € possivel sem qualquer risco e
comprimento total do cabo esteja visivel a partir do interruptor.

Conforme EN 60947-5-5 (EN 620) deve-se ter em atengao
que a forca de tragao vertical maxima até a atuagéo de

200 N (125 N), e o curso maximo de 400 mm (300 mm),
nao sejam excedidos. Deve haver espaco suficiente para o
curso de acionamento necessario. Deve prestar-se atencéo
para que o cabo de tragdo, aquando esticado, percorra o
trajeto sempre de forma reta e certificar-se de que o cabo
de tragdo (mesmo quando é desviado) permanega sempre
na posigao correta. As influéncias externas (oscilagdes de
temperatura, envelhecimento) podem causar alteragées nas
caracteristicas do cabo de tragéo. As indicagbes da norma
EN ISO 13850 devem ser respeitadas.

Para cabos com comprimentos superiores a 10 m, sdo necessarios
suportes de corda apds no maximo 3 m. Para evitar vibragcdes de
ressonancia no cabo em maquinas de forte vibragao é aconselhavel
instalar os apoios a distancias diferentes. A montagem é realizada
conforme a figura 2.

Figura 2: Montagem dos componentes
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ZQ 900
Legenda
A Indicagdo de posicio- 1 Cabo de tragdo com revesti-
B namento mento de PVC vermelho @ 5
C Botao "Paragem de mm (malha de ago @ 3 mm)
Emergéncia" 2 Parafuso com olhal
Bot&o - Reset 3 Porca
4 Abragadeira de cabo
5 esticador
6 Olhal
7 Mosquetao
8 Tensor de cabo S900
9 Mola de tragdo ACC-RS900-

-TS

Recomendamos a utilizagdo da mola de tragdo ACC-RS900-TS para
atenuar os efeitos das oscilagdes de temperatura.

Devido ao comportamento de dilatacédo térmica do cabo, o
comprimento maximo permitido do cabo é predefinido pela alteragédo
de temperatura ambiente (ver figura 4).

Para garantir uma seguranca operacional ideal e ganhar
tempo durante a montagem, recomenda-se o uso do cabo de
tracéo e do sistema combinado de fixagao e tensionamento
da Schmersal . Em alternativa também se pode utilizar olhais
de cabo e terminais em combinagao com um esticador. Neste
caso, antes da colocagao do cabo de tragéo, deve-se retirar
a capa vermelha de PVC na zona de fixagao.

Como os olhais sdo deformados sob carga, eles devem ser puxados
com forga varias vezes ap6s a montagem. De seguida é necessario
tensionar novamente o cabo (ver figura 3).

U

Figura 3: Deformagéo dos olhais

O funcionamento correto do produto esta diretamente relacionado com
os dados mostrados no diagrama. O comprimento maximo do cabo
depende da mudanga de temperatura a qual o sistema de cabo de
transporte esta exposto. O comprimento de corda correspondente com
e sem mola de tensdo externa € mostrado no diagrama.
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sem mola de tracéo
com mola de tracédo

Figura 4: comprimento maximo do cabo dependendo da alteragéo da
temperatura, com ou sem mola de tragao

O cabo de tragéo deve ser fixado no anel e pré-tensionado em seguida,
até que a indicagéo de posicionamento esteja na posigao central
(ver figura 1).

3



Manual de instrugoes

Interruptor de emergéncia de acionamento por cabo

3.2 Dimensoées
Todas as medidas em mm.

L8 49,5
40 21,

215

12
>

10

220-236

1335

-STC2/-FB

96,3

M20x1,5

n3

ns 97

Legenda

A Indicagdo de posicionamento
B Botéo "Paragem de Emergéncia”
C Botéo - rearme

4. Ligacao elétrica

4.1 Indicagdes gerais sobre a ligagao elétrica

Aligagao elétrica pode ser executada apenas em estado
desenergizado por pessoal técnico autorizado.

1. Soltar parafusos da tampa

2. Retirar tampa de protegao contra poeira

3. Usar conexdes roscadas apropriadas M20 x 1,5 com respetivo tipo
de protegéo

4. Na ligagao prestar atengao para que nenhum condutor permanecga
na area do sistema de alavanca e do botéo de pressao

5. Efetuar obrigatoriamente uma limpeza no interior do interruptor
(p-ex., remover residuos de condutores), visto que corpos estranhos
podem prejudicar o comportamento de comutagao

6. Fechar todas as entradas de condutor ndo necessarias com os
parafusos de fecho existentes no dispositivo (binario de aperto 4 Nm)

7. Apertar uniformemente os parafusos da tampa (binario de aperto 1 Nm)

Acessorios conexoes roscadas

Numero de encomenda: 103006011
Diametro do cabo permitido: 6...12mm
Binario de aperto: 8 Nm

Comprimento de decapagem x do condutor 6 mm

:‘ﬁ

X
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4.2 Variantes de contacto

Diagrama dos contactos em estado desenergizado.

Pinagem das versdes com conector M12 indicada em parénteses.
Todos os contactos NF de rutura positiva ©@®

ZQ 900-11

ZQ 900-02(-STC2)

(3) 215.—220 (4)
M 1126 @)

ZQ 900-13 ZQ 900-22

©21 2021 | 220 ©21 122 21| 226
13 1411 120 13_1413 14

2Q 900-04 ZQ 900-02-FB

o 222 29 (6) 21225 ()

@m %1—2"@ 2) 11—=-—120 (&)

Conector STC2 Conector FB 5

M12 M12

4-pélos 8-polos

5. Colocacao em funcionamento e manutencao

5.1 Teste de funcionamento

O dispositivo interruptor de seguranga deve ter a sua a fungéo
de seguranca testada. Neste procedimento deve-se assegurar
previamente o seguinte:

1.
2.
3.
4.

5.

O interruptor de emergéncia de acionamento por cabo deve estar
colocado corretamente.

Verificar a integridade da entrada de condutor e das ligagdes
Verificar se o invélucro do interruptor esta danificado

Verificagao do funcionamento do interruptor acionando-se o cabo

de tracéo

Controlo da tensao do cabo através da indicagédo de posicionamento

5.2 Manutencgao
Recomendamos realizar um teste visual e funcional em intervalos
regulares, através dos seguintes passos:

1.

2.
3.
4.

Verificagdo do funcionamento do interruptor através do acionamento
do cabo e, se necessario, do botdo de paragem de emergéncia.
Verificagdo da entrada do cabo e da ligagéo do cabo

Remocéo de sujidade

Controlo da tensao do cabo através da indicagédo do posicionamento
do cabo e verificagdo do cabo para detetar possiveis danos e erros
de colocacgéo.

Nao abrir o invélucro em estado energizado

Os equipamentos danificados ou defeituosos devem ser
substituidos.

6. Desmontagem e eliminagao

6.1 Desmontagem
O dispositivo interruptor de seguranga deve ser desmontado apenas
em estado desenergizado.

6.2 Eliminagao
O dispositivo interruptor de seguranga deve ser eliminado de modo
tecnicamente correto, conforme a legislagdo e normas nacionais.
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7. Declaragao UE de conformidade

Original

Tipo:

Diretivas pertinentes:

Normas aplicadas:

ACE-ZQ900-F-PT

Declaracdo UE de conformidade

Denominagao do componente:

Descrigao do componente:

Responsavel pela organizagao da
documentagéo técnica:

Local e data da emissao:

ACE Schmersal

Eletroeletrénica Industrial Ltda.
Av. Brasil, n° 815

Jardim Esplanada

CEP: 18557-646 Boituva — SP
Brasil

Internet: www.schmersal.com.br

ZQ 900

ver coédigo de modelo

2006/42/CE
2011/65/UE

Diretiva de maquinas
Diretiva RoHS

EN 60947-5-1:2017 + AC:2020

EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017

EN 620:2002 + A1:2010
EN ISO 13850:2015

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Boituva, 14 de Margo de 2023

oo

Assinatura legalmente vinculativa
Marco Antonio De Dato
Diretor Projeto & Desenvolvimento

Interruptor de emergéncia de acionamento por cabo

% SCHMERSAL

Pelo presente declaramos que, devido a sua concegao e tipo construtivo, os componentes listados a seguir
correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.

@ A declaragao de conformidade vigente esta disponivel para
download na Internet em products.schmersal.com.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Alemanha

Telefon: +49 202 6474-0

Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

% SCHMERSAL

Local de produgao:

ACE Schmersal

Eletroeletronica Industrial Ltda.

Av. Brasil, n° 815

Jardim Esplanada — CEP: 18557-646, Boituva — SP
Brasil

Telefone: +55 - (0)15 - 32 63 - 9866

Telefax: +55 - (0)15 - 32 63 - 9890

E-Mail: vendas@schmersal.com.br

Internet: http://www.schmersal.com.br
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